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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Indywidualne przekazniki do TERMSERIES
Przekazniki elektromechaniczne R6zne materiaty stykéw

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekazniki, Liczba stykéw: 1, zestyk
przetaczny AgNi platerowane ztotem, Znamionowe
napigcie sterowania: 24 V DC, prad trwaty: 6 A,
ztgcze wtykowe, Dostepnos$é przycisku testowego:

Nie
Nr zam. 4061590000
Typ RSS112024
GTIN (EAN) 4032248252282
llos¢ 20 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E351070

Wymiary i masa

Gtebokosé 15 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5906 inch
Wysoko$é 28 mm Wysokos¢ (cale) 1.1024 inch
Szeroko$c¢ 5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1968 inch
Masa netto 459¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...85 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

5...85 % wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E351070
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 24V DC Prad znamionowy DC 7 mA
moc znamionowa 170 mW Rezystancja cewki 3388Q+10%
Wskazanie statusu Nie
Strona obciazenia
zZnamionowe napiecie zatagczajace 250V AC max. czestotliwo$éé zatgczania przy 0.1 Hz
obcigzeniu znamionowym
Napiecie tgczeniowe AC, max. 250V Napiecie tgczeniowe DC, max. 250V
Obcigzalnos$¢ przy napieciu 1500 VA Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 144 W @ 24V
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne), (obciazenie rezystancyjne), maks.
maks.
Opoznienie wtaczenia <8 ms Opoznienie wytaczenia <4 ms

Typ zestyku

1 CO contact (AgNi gold-
plated)

Zywotno$é mechaniczna

5 x 106 potaczen

min. moc witgczalna TmA@1V

Dane ogdlne

Dostepno$¢ przycisku testowego Nie Mechaniczny wskaznik potozenia Nie
przetgcznika

Barwny biaty Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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Koordynacja izolacji

odstep izolacyjny powierzchniowy i 26 mm wytrzymato$¢ napieciowa strona 4 kVef / 1 Min.
powietrzny strona sterowania - strona sterowania - strona obcigzenia

obcigzenia

Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego 1 kVeff / 1 min Stopien ochrony IP67

styku

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (VDE) 40029391 Nr certyfikatu (cURus) E351070
Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztgcze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schemat potaczen

Widok kotkéw od spodu

Wykres

Rysunek wymiarowany

Electrical endurance
250V AC, resistive load
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Switching operations
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Switching current [A

Trwatos$¢ elementdw elektrycznych
230 V AC obcigzenie rezystancyjne

35 mm
I
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5.0 mm
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Pozostate

Type code electromechanical relay (TERMSERIES)

Type  RSS

Type of construction
1 Vertical, washable

Type of contact
1 1C0

Contact material

0 AgSn02

1 AgSn02 hard gold plated
2 AgNi hard gold plated

3 AgNi

RSS

I—

Type of function
T Test button

Coil voltage
005 5vVDC
012 12vOC

Kody typéw

024 24V DC
048 48V DC
060 &0V DC
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Ztacze srubowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123240000

GTIN (EAN) 4032248905485

lloé¢ 10 ST

Wersja
TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napiegcie sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10

A, ztacze Srubowe

Ztacze sprezynowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRZ 24VDC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123370000

GTIN (EAN) 4032248905324

llos¢ 10 ST

Wersja
TERMSERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napiecie sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10

A, ztacze sprezynowe

Ztacze PUSH IN

Ogdlne dane zamowieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiecia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY
Nr zam. 2618870000

GTIN (EAN) 4050118669961

llog¢ 10 ST

Wersja

TERMSERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetgczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10
A, PUSH IN
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Ztacze srubowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123250000

GTIN (EAN) 4032248905713

lloé¢ 10 ST

Wersja
TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napiegcie sterowania: 24 V UC £10 %, prad trwaty: 10

A, ztacze Srubowe

Ztacze sprezynowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRZ 24VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123380000

GTIN (EAN) 4032248905195

llos¢ 10 ST

Wersja
TERMSERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 24 V UC £10 %, prad trwaty: 10

A, ztacze sprezynowe

Ztacze PUSH IN

Ogdlne dane zamowieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiecia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 2618910000

GTIN (EAN) 4050118669923

llog¢ 10 ST

Wersja

TERMSERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetgczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 24 V UC £10 %, prad trwaty: 10
A, PUSH IN
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Ztacze srubowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRS 48VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123270000

GTIN (EAN) 4032248905423

lloé¢ 10 ST

Wersja
TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napiegcie sterowania: 48 V UC £10 %, prad trwaty: 10

A, ztacze Srubowe

Ztacze sprezynowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRZ 48VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123390000

GTIN (EAN) 4032248905331

llos¢ 10 ST

Wersja
TERMSERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 48 V UC £10 %, prad trwaty: 10

A, ztacze sprezynowe

Ztacze PUSH IN

Ogdlne dane zamowieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiecia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRP 48VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 2618920000

GTIN (EAN) 4050118669916

llog¢ 10 ST

Wersja

TERMSERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetgczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 48 V UC £10 %, prad trwaty: 10
A, PUSH IN
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Ztacze srubowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123330000

GTIN (EAN) 4032248905614

lloé¢ 10 ST

Wersja
TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 24..230 V UC £10 %, prad trwaty:

10 A, ztacze $rubowe

Ztacze sprezynowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY
Nr zam. 1123450000

GTIN (EAN) 4032248905508

llos¢ 10 ST

Wersja

TERMSERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 24..230 V UC £10 %, prad trwaty:
10 A, ztacze sprezynowe

Ztacze PUSH IN

Ogdlne dane zamowieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiecia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY...
Nr zam. 2663030000

GTIN (EAN) 4050118698046

llog¢ 10 ST

Wersja

TERMSERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetgczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 24..230 V UC £10 %, prad trwaty:
10 A, PUSH IN
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Ztacze srubowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123240000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905485 Znamionowe napiegcie sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10
llos$é 10 ST A, ztacze Srubowe

Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123250000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905713 Znamionowe napiecie sterowania: 24 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos$é 10 ST A, ztacze Srubowe

Typ TRS 48VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123270000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905423 Znamionowe napigcie sterowania: 48 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llo$é 10 ST A, ztacze Srubowe

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 1123330000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905614 Znamionowe napigcie sterowania: 24...230 V UC £10 %, prad trwaty:
llos¢ 10 ST 10 A, ztacze Srubowe

Ziacze sprezynowe

Ogobline dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jako$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRZ 24VDC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123370000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905324 Znamionowe napigcie sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

Typ TRZ 24VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123380000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905195 Znamionowe napigcie sterowania: 24 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

Data sporzgdzenia 09.12.2025 06:26:26 MEZ
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Typ TRZ 48VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123390000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905331 Znamionowe napigcie sterowania: 48 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

Typ TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 1123450000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905508 Znamionowe napigcie sterowania: 24...230 V UC £10 %, prad trwaty:
llo$é 10 ST 10 A, ztacze sprezynowe

Ztacze PUSH IN

Ogobline dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiecia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jako$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 2618870000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118669961 Znamionowe napigcie sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, PUSH IN

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 2618910000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118669923 Znamionowe napigcie sterowania: 24 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, PUSH IN

Typ TRP 48VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 2618920000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118669916 Znamionowe napigcie sterowania: 48 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, PUSH IN

Typ TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY Wersja

Nr zam. 2639740000 TERMSERIES, Wielofunkcyjny przekaznik czasowy, Puste ztacze

GTIN (EAN) 4050118797923 zenskie, Liczba stykow: 1, zestyk przetagczny, Znamionowe napiecie
llosé 10 ST sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10 A, PUSH IN

Data sporzgdzenia 09.12.2025 06:26:26 MEZ
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ztacze srubowe

Ogobline dane zamoéwieniowe

Przekaznik czasowy adaptacji sygnatu sterowania z
dodatkowymi funkcjami

Przekazniki czasowe sg stosowane w celu zapewnienia
koordynacji miedzy innymi szybkich proceséw
przetaczania w systemach sterowania. Przekazniki
czasowe TERMSERIES TIMER zapewniajg opdznienie
wigczenia maszyn, kaskadowe uruchamianie
komponentéw systemowych lub opdznione uruchamianie
odbiornikéw zasilania, takich jak pompy lub zawory.
Posiadajag one takze funkcje pojedynczego uruchomienia
oraz pracy cyklicznej. Przekazniki czasowe TERMSERIES
TIMER w wersji z kompaktowymi stykami 6,4 mm sg
dostepne w wersjach ze ztgczami srubowymi lub ztgczami
typu PUSH IN. Funkcja opdznienia i zakres czasu moga
by¢ wygodnie dostosowane poprzez odpowiednie
ustawienia umieszczonych z boku przetacznikéw

DIP. Status zasilania oraz sterowania sg czytelnie
sygnalizowane za posrednictwem wyraznie widocznych
diod LED na dzwigni podnoszacej. Miedzynarodowy atest
zgodny z normg EN 61812 umozliwia zastosowanie

tych elementéw na catym $wiecie. Moduty TERMSERIES
TIMER sa kompatybilne z szeroka gama akcesoriow
TERMSERIES, zapewniajac wysoki poziom uniwersalnosci
i tatwg integracje w istniejgcych systemach.

Integracja dodatkowych funkcji opdznienia w wersji
TERMSERIES 6 mm Standardowe przekazniki czasowe
zgodne z norma EN 61812 Proste ustawienie funkcji i
zakresu czasu Zintegrowana dioda LED stanu (podwdjna
dioda LED w dzwigni podnoszenia) informuje o stanie
zasilania i sterowania

Typ TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY Wersja

Nr zam. 2639720000 TERMSERIES, Wielofunkcyjny przekaznik czasowy, Puste ztagcze
GTIN (EAN) 4050118715576 zenskie, Liczba stykow: 1, zestyk przetgczny, Znamionowe napiecie
llos¢ 10 ST sterowania: 24 V DC £20 %, prad trwaty: 10 A, ztacze Srubowe

Ztacze PUSH IN

Ogodine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Wersja

Nr zam. 2663030000 TERMSERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118698046 Znamionowe napigcie sterowania: 24..230 V UC £10 %, prad trwaty:
llos¢ 10 ST 10 A, PUSHIN

Data sporzgdzenia 09.12.2025 06:26:26 MEZ
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Ztacze srubowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiecia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie

izolacji
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Wersja
Nr zam. 2662870000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118698206 Znamionowe napigcie sterowania: 24..230 V UC £10 %, prad trwaty:
llos$é 10 ST 10 A, ztacze $rubowe

Data sporzadzenia 09.12.2025 06:26:26 MEZ
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