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Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwigzanie spetniajgce
potrzeby montazowe, poniewaz mozliwe jest zastosowa-

nie zarbwno montazu na szynie DIN i montazu $ciennego.

Ta wszechstronno$¢ utatwia integracje z réznymi otocze-
niami i aplikacjami. Obudowe mozna wykorzysta¢ w nor-
mie Eurocard PCB.

Profil mozna cia¢ do rozmiaru, dzieki czemu mozna go
precyzyjnie dostosowa¢ do specyficznych wymagan. W
przypadku szczegodlnie ciezkich komponentéw mozna
zastosowac¢ dodatkowe nézki blokujace, aby poprawié
statecznos$¢, a tym samym zwiekszy¢ bezpieczenstwo
instalacji.

Kolejng praktycznag funkcja jest opcja uzycia profilu osto-
nowego do ochrony duzych komponentéw.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Profil pokrywy, RS 100 transparentny, Srednia
wysokos$¢ konstrukeyjna profilu ostonowego, Sze-
roko$¢: 2000 mm

Nr zam. 4169320000

Typ ADP 10

GTIN (EAN) 4008190243517

llos¢ 2M
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 44 mm Gtebokos¢ (cale) 1.7323 inch
Wysokos$é 110 mm Wysokos¢ (cale) 4.3307 inch
Szeroko$é 2000 mm Szeroko$¢ (cale) 78.74 inch
Masa netto 433 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny Polichlorek winylu
Materiat podstawowy PVC

Dane ogdlne

Barwny transparentny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu

Tabela koloréw (podobny)

Wazna informacja

Informacje produktowe

Dostepne sg 3 wysokosci dla profilu ostonowego i ptyt korncowych:
mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 =45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm
mocowanie TS z niskg pokrywa: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
mocowanie TS z wysokg pokrywg: TS 32 =121 mm, TS 35x7,5=116,5 mm
mocowanie bezposrednie bez pokrywy / z niska pokrywa / z wysokg pokrywa: 24 / 69 / 99 mm
Wymiary PCB:

grubosé: 1,6 (£0,2) mm, szerokos$é: 100 (+0,5) mm

Wymiary sekcji RS = dtugo$¢ ptytki drukowanej - 4,5 mm

Wymiary sekcji ADP = dtugos¢ ptytki PCB - T mm

Przyktad:

dtugosé ptytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-03
ECLASS 15.0 27-19-06-03
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ANLIEFERUNGSZUSTAND OKNE BOHRUNGEN
DELIVERY SPECIFICATION WITHOUT HOLES
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