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Wetdmaller %

Konwertery analogowe z serii EPAK cechujg sie¢ kompak-
towa konstrukcja.

Ze wzgledu na szeroki wybér funkcji, konwertery analo-
gowe z tej serii nadajg sie do réznorodnych zastosowan
nie wymagajgcych miedzynarodowych atestow.
Whasciwosci: Bezpieczne separowanie, przetwarzanie
oraz monitorowanie sygnatéw analogowych Konfiguro-
wanie parametréw wejsé i wyjsé bezposrednio na urza-
dzeniu przy uzyciu mikroprzetacznikéw Brak miedzynaro-
dowych atestow Wysoka odpornosé na zaktécenia

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 7760054177
Typ EPAK-PCI-VO
GTIN (EAN) 6944169701481
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 89 mm Gtebokos¢ (cale) 3.5039 inch
Wysokos$é 100 mm Wysokos¢ (cale) 3.937 inch
Szeroko$é 17.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.689 inch
Dtugosc¢ 100 mm Dtugosc (cale) 3.937 inch
Masa netto 80¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..85°C Temperatura eksploatacyjna -20°C...60°C
Prawdopodobienstwo usterki

SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a722fcb-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77

Wejscie

zasilanie czujnika 218V przy 20 mA Prad wejsciowy 4..20 mA
rezystancja wejsciowa prad <100 Q

Wyjscie

Liczba wyj$é 1 Impedancja wejsciowa napigcie = 10 kQ
Napiecie wyjéciowe, uwaga 0-10V

Wyjscie (cyfrowe)

znamionowy prad zatgczajacy 0,1A Liczba wyjs¢ cyfrowych 0

Napiecie taczeniowe AC, max. ov Napiecie faczeniowe DC, max. oV
Wyjscie (analogowe)

Liczba wyj$¢ analogowych 1

Informacje ogodlne

doktadnos$¢ 0,15 % v. FSR Stopien ochrony IP20
Napiecie zasilania 20..30VvDC Czas odpowiedzi skokowej <100 ms
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pobdr mocy <60mA @ 24VDC Wspétczynnik temperaturowy <150 ppm/K
Znamionowy poboér mocy 1.7 VA Konfiguracja brak
Koordynacja izolacji

udarowe napigcie wytrzymywane 3kV(1,2/50 us) Normy EMV EN 61326
Kategoria przepigeciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2

Separacja galwaniczna miedzy wejsciem / Napiecie izolacji 2 kVeff

wyjsciem / zasilaniem

napiecie nominalne 300 V ACrms

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza ztgcze srubowe

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 2 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653

ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20

ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Akcesoria

neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
SRARAAEL do wszystkich przewodoéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/7.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1720620000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
GTIN (EAN) 4008190362300 Weidmueller, biaty

llos¢ 320 ST
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