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ACT20P: uniwersalne rozwigzanie
Precyzyjne i funkcjonalne konwertery sygnatéw Dzwignie
do zwalniania blokady utatwiajgce montaz/demontaz

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Monitorowanie warto$ci granicznej, Wejscie : 3
phase, Wyjscie : 2 x przekazniki

Nr zam. 7760054361

Typ ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-P

GTIN (EAN) 4050118559750

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E469563

Wymiary i masa

Gtebokosé 114.3 mm Gtebokos¢ (cale) 4.5 inch
Wysoko$é 117 mm Wysokos¢ (cale) 4.6063 inch
Szeroko$c¢ 22.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8858 inch
Masa netto 1409

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C

Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy

0...95 % (bez obroszenia)

Wilgotnosé

5...85 % wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Prawdopodobienstwo usterki

SIL zgodnie z normg IEC 61508

Brak

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

7a, 7cl

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejscie

Liczba wejsé

Typ

3-fazowy lub 3-fazowy plus
przewdd zerowy, Napigcie
AC

napiecie wejsciowe 180...500 VAC rezystancja wejscia napiecie 21,8MQ
Wyjscie

Liczba wyjs¢ 2

Wyjscie (cyfrowe)

znamionowy prad zatgczajacy 5A Liczba wyjs¢ cyfrowych 2
Napiecie taczeniowe AC, max. 250V Napiecie taczeniowe DC, max. 30V

histereza

5% przy asymetrii faz

Typ

2 x 1-or 1x2 changeover
contact relay, Mozliwo$é
odwrdécenia polaryzaciji
przekaznika

Opoznienie wtaczenia

0...10 s, konfigurowalny

Funkcja alarmu

Wartosci graniczne goérna
i dolna, zakres okna,
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Mozliwos¢ wtaczenia
funkcji podtrzymywania,
Btad fazy, Kolejnoé¢ faz,
Asymetria, Opdznienie
alarmu: 0..10 s

Progi wtaczenia

regulowany, MIN = 50...
100% x UZnamionowe
napiecie wejsciowe
(alarm podnapigciowy),
MAX = 70...

120% x UZnamionowe

napiecie wejsciowe (alarm

przepieciowy)

Informacje ogédlne

doktadno$¢ powtarzalnosci 2% *UNapiecie doktadno$é 3% *UNapiecie
znamionowe znamionowe

Stopien ochrony IP20 Napiecie zasilania doprowadzane z wej$é

napiecia pomiarowego

dryft dlugoczasowy 0.1 % / 10.000 h Czas odpowiedzi skokowej <100 ms

Szyna montazowa TS 356 pobdér mocy <3VA, <2W

Wspodtczynnik temperaturowy 350 ppm/K Znamionowy pobdér mocy 1.5 VA

Konfiguracja Mikroprzetgcznik oraz Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m
potencjometr morza

Koordynacja izolacji

udarowe napiecie wytrzymywane 6 kV (input - output), 4 Normy EMV EN 61326-1

kV (output 1- output 2),
1,2/50 us

napiecie probiercze

0.5 kv

Kategoria przepigciowa

Stopien zanieczyszczenia

2

Separacja galwaniczna

miedzy wejsciem /
wyjéciem / zasilaniem /
przekaznikiem

Napiecie izolacji

2,5 kV (wejscie / wyjscie)

napiecie nominalne

600 VAC (input - output),
300 VAC (output 1 -

output 2)
Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytacza PUSH IN Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm
Moment obrotowy dociggajgcy, maks. 0.6 Nm Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 2.5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

maks.

Opis artykutu

Opis produktu

ACT20P-VMR-3PH-ILP-H jest tréjfazowym przekaznikiem monitorujacym warto$é graniczng
napiecia (3 fazy lub 3 fazy plus przewadd zerowy). Urzadzenie jest zasilane z obwodu pomiarowego
wejécia. Urzagdzenie jest wyposazone w dwa oddzielne wyjscia przekaznikowe, ktére wyzwalajg
alarm w przypadku asymetrii faz, braku fazy, nieprawidtowe]j sekwencji faz oraz nieprawidtowego
kata gazowego, a takze gdy napiecie jest nizsze lub wyzsze od skonfigurowanych wartosci

granicznych. Mozna tez skonfigurowac¢ opdznienie wyzwalania alarmu.

Wiasciwosci Zasilanie z obwodu pomiarowego wejécia Reczne konfigurowanie na panelu
czotowym przy uzyciu mikroprzetacznikow, potencjometru oraz przetagcznika obrotowego.
Réznorodne funkcje alarmowania: asymetria faz, brak fazy, nieprawidtowa sekwencja faz,
nieprawidtowy kat fazowy, opdznienie alarmu, alarm przekroczenia gérnej/dolnej wartosci
granicznej, alarm dla przedziatu warto$ci Przednie kontrolki LED sygnalizujgce stan roboczy oraz
awarie. 3-drozna separacja galwaniczna miedzy wejsciem, wyjsciem 1 i wyjsciem 2.
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654
ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22
ECLASS 15.0 27-21-01-22
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Rysunki

Schemat potaczen elektrycznych Rysunek wymiarowy
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example for DIP switch setting (with ACT20 tool)
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technology
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Wersja

Nr zam. 1082540000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
GTIN (EAN) 4032248845439

llos¢ 200 ST

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Wersja

Nr zam. 1912130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
GTIN (EAN) 4032248541164 wtykowy

llosé 5 ST
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