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Zdjecie produktu

Indywidualne przekazniki w zakresie D-SERIES DRM
2 styki przetgczne CO Opcjonalne cewki AC lub DC

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja D-SERIES DRM, Przekazniki, Liczba stykéw: 2,
zestyk przetaczny, AgNi ztocone cienkowar-
stwowo, Znamionowe napigcie sterowania: 230 V
AC, prad trwaty: 10 A, ztgcze wtykowe

Nr zam. 7760056058
Typ DRM270730
GTIN (EAN) 4032248855971
llos¢ 20 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Wymiary i masa

Gtebokosé 35.7 mm Gtebokos¢ (cale) 1.4055 inch
Wysoko$é 27.4 mm Wysokos¢ (cale) 1.0787 inch
Szeroko$c¢ 21 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8268 inch
Masa netto 3295¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40 °C...55 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

35...85 % wzgl.
wilgotnosci, bez
obroszenia

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS
REACH SVHC

Zgodne, bez wytaczenia
Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 230V AC Prad znamionowy AC 6,1 mA (50 Hz), 5,2 mA

(60 Hz)

moc znamionowa

1.0...1.2VA (60HZ)

Rezystancja cewki

16000 Q + 10 %

Wskazanie statusu

Nie

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zataczajace 250V AC Ciagty prad 10A
max. czestotliwo$é zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie tgczeniowe AC, max. 250V
obcigzeniu znamionowym
Poczatkowy prad rozruchowy 20A /50 ms Obcigzalno$¢ przy napigciu 2500 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.
Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 240W @ 24V Opdznienie wigczenia <20 ms
(obcigzenie rezystancyjne), maks.
Opdznienie wytaczenia <20 ms Typ zestyku 2 CO contact (AgNi flash
gold-plated)
Zywotno$é mechaniczna 20 x 106 potaczen min. moc wtaczalna 10OmA@ 12V, 100 mA @
5V

Dane ogodlne

Dostepnos¢ przycisku testowego

Nie

Data sporzadzenia 27.02.2026 02:05:45 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Karta katalogowa

DRM270730

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mechaniczny wskaznik potozenia Tak

przetacznika

Barwny transparentny

Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Pokrywa przekaznika
Klasa palnosci UL94 V-2
Komponent Ptyta bazowa przekaznika
Klasa palnosci UL94 V-0
Komponent Wskaznik stanu przekaznika
Klasa palnosci UL94 HB

Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria przepigeciowa 1l

odstep izolacyjny powierzchniowy i

2 5.5 mm

powietrzny strona sterowania - strona

obciazenia

wytrzymato$¢ napieciowa strona 1,8 kVefekt. / 1 min.

sterowania - strona obcigzenia

Wytrzymato$¢ dielektryczna

1 kVeff / 1 min

sgsiadujgcych stykéw

Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego 1 kVeff / 1 min
styku

udarowe napiecie wytrzymywane

6 kV (1,2/50 ps)

Stopien ochrony IP20

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztgcze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunki
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Przekaznik potgczony z podstawkg

Data sporzadzenia 27.02.2026 02:05:45 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



Weidmiiller 3

DRM270730 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Rysunki
Wykres Rysunek wymiarowany
Operating voltage range [AC]
= 22 - 21 - < 214 -
S 20
218 A
S 16
3 14 -
12 I
0 \J
08 =
ey § o
04 o b | Sy
024 +20 +40  +60  +80 +100 >t -
Ambient temperature [°C]
Roboczy zakres napiecia przemiennego
Pozostate
LIV I | | | I I |
Type DRV —
Contact material
Type of contact AU = gold plated contacts
%%H EES Free wheeling diode
D
Coil voltage Test button
012 12VDC T (Red button for AC coil;
024  24VDC green button for DC coil)
048  48VDC
110 110VDC LED
220 220VDC L (Red for AC coil
524 24VAC green for DC coil)
h48  48VAC
6156 T116VAC
730 230VAC

Kody typéw
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Gniazda wtykowe

Cokoty przekaznikéw do przekaznikéw DRM D-SERIES
2 i 4 styki przetaczne CO Ztacze Srubowe i ztgcze PUSH IN
Standardowa oraz mata wysoko$é

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FS 2CO Wersja

Nr zam. 7760056106 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 2, zestyk
GTIN (EAN) 4032248855582 przetaczny, prad trwaty: 12 A, ztgcze srubowe

llos¢ 10 ST

Typ FS 4CO Wersja

Nr zam. 7760056107 D-SERIES DRM, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 4, zestyk
GTIN (EAN) 4032248855575 przetaczny, prad trwaty: 10 A, ztacze $rubowe

llosé 10 ST

Typ SCM 2CO ECO Wersja

Nr zam. 7760056263 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 2, zestyk
GTIN (EAN) 6944169662966 przetaczny, prad trwaty: 12 A, ztacze $rubowe

llos¢ 10 ST

Typ SCM 4CO ECO Wersja

Nr zam. 7760056264 D-SERIES DRM, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 4, zestyk
GTIN (EAN) 6944169662973 przetaczny, prad trwaty: 6 A, ztacze $rubowe

llos¢ 10 ST

Typ SCM 2CO P Wersja

Nr zam. 7760056362 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 2, zestyk
GTIN (EAN) 6944169772269 przetaczny, prad trwaty: 12 A, PUSH IN

llosé 10 ST

Typ SCM 4CO P Wersja

Nr zam. 7760056363 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 4, zestyk
GTIN (EAN) 6944169772276 przetaczny, prad trwaty: 6 A, PUSH IN

llosé 10 ST

Zatrzaski mocujace

Pierscien mocujacy do przekaznikbw D-SERIES DRM
Metalowy oraz plastikowy pierscien mocujacy
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DRM/DRL CLIP M Wersja

Nr zam. 7760056108 D-SERIES, Obejma
GTIN (EAN) 4032248855568

llos¢ 10 ST

Typ SCM CLIP P Wersja

Nr zam. 7760056367 D-SERIES DRM, Obejma
GTIN (EAN) 6944169773334

lloéé 5 ST

LED

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong dioda LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 110/230VUC Wersja

Nr zam. 7940018455 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110..230 V
GTIN (EAN) 4032248878185 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Modutly zabezpieczajace

Witykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z diodg zabezpieczajacg lub filtrem RC

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 110/230VAC Wersja

Nr zam. 7760056014 D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110..230 V
GTIN (EAN) 4032248878109 AC, ztagcze wtykowe

llosé 10 ST
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Neutralna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Wersja

Nr zam. 1520980000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
GTIN (EAN) 4050118327939

llos¢ 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Wersja

Nr zam. 1521000000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: szary, wtykowy
GTIN (EAN) 4050118327878

llosé 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Wersja

Nr zam. 1520990000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: z6tty, wtykowy

GTIN (EAN) 4050118327861
lloé¢ 80 ST

druk specjalny

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy rézne typu urzadzen réznych producentow,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzadzerh mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikdéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowa Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

ESG 9/26 SCM ECO MC SDR  Wersja

1525800000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 26 mm, PA 66, Barwny: wedtug zyczenia
4050118331875 klienta, wtykowy
16 ST

Modutly zabezpieczajace

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z dioda zabezpieczajaca lub filtrem RC

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 110/230VAC LED Wersja

Nr zam. 7760056045 D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110...230 V
GTIN (EAN) 4032248878147 AC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

neutralna

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej

‘ jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
- kontrastem.

—— Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,

‘ takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

—— Najwazniejsze zalety:

\ Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeh mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikdéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami
Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478910 samoprzylepny

llos¢ 200 ST
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Typ ESG 6/17 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880110000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478798 samoprzylepny

llogé 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880120000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478804 samoprzylepny

llogé 200 ST

ESG 6/15

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjne;j
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzys$ci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Mogg

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu ré6znych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja
Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118626148
llogé 3000 ST
ESG 6/17
Gwarantowana duza trwato$é: ESG
. Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw maja warstwe
% \\\ mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepszg mozliwg

Ogobine dane zamoéwieniowe

adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjne;j
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzy$ci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga
by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/17 MM WS Wersja

Nr zam. 2005100000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 17 mm,
GTIN (EAN) 4050118390728

llos¢ 3000 ST

biaty
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Cokoty przekaznikéw do przekaznikéw DRM D-SERIES
2 i 4 styki przetaczne CO Ztacze Srubowe i ztgcze PUSH IN
Standardowa oraz mata wysoko$é

Typ SCM 2CO ECO Wersja

Nr zam. 7760056263 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 2, zestyk
GTIN (EAN) 6944169662966 przetaczny, prad trwaty: 12 A, ztgcze srubowe

llos¢ 10 ST

Typ SCM 4CO ECO Wersja

Nr zam. 7760056264 D-SERIES DRM, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 4, zestyk
GTIN (EAN) 6944169662973 przetaczny, prad trwaty: 6 A, ztacze $rubowe

llosé 10 ST

Typ FS 2CO Wersja

Nr zam. 7760056106 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 2, zestyk
GTIN (EAN) 4032248855582 przetaczny, prad trwaty: 12 A, ztacze $rubowe

llos¢ 10 ST

Typ FS 4CO Wersja

Nr zam. 7760056107 D-SERIES DRM, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 4, zestyk
GTIN (EAN) 4032248855575 przetaczny, prad trwaty: 10 A, ztacze $rubowe

llos¢ 10 ST

Typ SCM 2CO P Wersja

Nr zam. 7760056362 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 2, zestyk
GTIN (EAN) 6944169772269 przetaczny, prad trwaty: 12 A, PUSH IN

llosé 10 ST

Typ SCM 4CO P Wersja

Nr zam. 7760056363 D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykdw: 4, zestyk
GTIN (EAN) 6944169772276 przetaczny, prad trwaty: 6 A, PUSH IN

llosé 10 ST
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