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Zdjecie produktu

Cokoty przekaznikéw do przekaznikow DRM D-SERIES

2 i 4 styki przetgczne CO Ztgcze srubowe i ztgcze PUSH IN

Standardowa oraz mata wysoko$é

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja D-SERIES DRM, Cokot przekaznika, Liczba stykow:
4, zestyk przetaczny, prad trwaty: 10 A, ztacze $ru-
bowe

Nr zam. 7760056107

Typ FS 4CO

GTIN (EAN) 4032248855575

lloéé 10 szt.

Data sporzadzenia 11.12.2025 08:01:56 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Wymiary i masa

Gtebokosé 28.9 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1378 inch
Wysoko$é 70 mm Wysokos¢ (cale) 2.7559 inch
Szeroko$c¢ 30.6 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2047 inch
Masa netto 4729

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40°C..70°C
Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatgczajace 300V AC Ciagty prad 10 A
Napiecie taczeniowe AC, max. 300V Typ zestyku 4 CO contact

Dane ogodlne

Wykonanie Ptaska konstrukcja
Szyna montazowa TS 35
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-2
Komponent Stopa montazowa
Klasa palnosci UL94 HB
Komponent Zatrzask mocujacy

Klasa palnosci UL94

HB

Koordynacja izolacji

Stopien zanieczyszczenia
odstep izolacyjny powierzchniowy i

powietrzny strona sterowania - strona

obcigzenia

2
24 mm

Kategoria przepigciowa
wytrzymato$¢ napieciowa strona

1l
2 kVefekt. / 1 min

sterowania - strona obcigzenia

Wytrzymatos$¢ dielektryczna
sgsiadujgcych stykéw

2 kVefekt. / 1 min

udarowe napiecie wytrzymywane

4 kV (1,2/50 ps)

Stopien ochrony

IP10

Data sporzadzenia 11.12.2025 08:01:56 MEZ
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Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 7 mm
pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.8 Nm

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm2

przewdéd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/4, maks.

przekrdj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2

cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

min. maks.

Przytacze przewodu Widetkowa koricéwka Wielko$¢ ostrza Gr. PH1

kablowa M3 (izolowana)

Wazna informacja

Informacje produktowe

Modut zabezpieczajacy (filtr RC) RIM 3 110/230VAC LED o nr zam. 7760056045 nie pasuje do
tego gniazda.Mostki poprzeczne nie sg dostepne dla tego gniazda.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Rysunek wymiarowany

4)4.1 A2 42 &44
- % > })J

= pL

o oxn
DWDJ—?
n om 2%

o

’ )—I—Oﬂ ?14

Rysunek wymiarowany

<
-¢

289mm

8.8.8.8)]
30.6 mm

n,
s

Y

»
>

5,5 mm

]

—

16,5 mm

3 mm

Data sporzadzenia 11.12.2025 08:01:56 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa Weidmiiller i

FS 4CO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Akcesoria

LED

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong dioda LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 6/24VUC Wersja

Nr zam. 7940018457 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248878192 ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 24/60VUC Wersja

Nr zam. 7760056018 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60 V
GTIN (EAN) 4032248878130 UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 3 110/230VUC Wersja

Nr zam. 7940018455 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110..230 V
GTIN (EAN) 4032248878185 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

LED / dioda zwrotna

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong diodg LED oraz diodg zabezpieczajacg

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM 2 24/60VDC Wersja

Nr zam. 7760056016 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4032248878123 sterowania: 24...60 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 2 110/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056017 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4032248896615 sterowania: 110...230 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 2 6/24VDC Wersja

Nr zam. 7760056015 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248878116 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Data sporzadzenia 11.12.2025 08:01:56 MEZ
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Moduly zabezpieczajace

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z diodg zabezpieczajaca lub filtrem RC

Typ RIM 3 110/230VAC Wersja

Nr zam. 7760056014 D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110...230 V
GTIN (EAN) 4032248878109 AC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 1 6/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056169 D-SERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...230
GTIN (EAN) 4032248967728 V, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Zatrzaski mocujace

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pierscien mocujgcy do przekaznikow D-SERIES DRM
Metalowy oraz plastikowy pier§cien mocujacy

Typ DRM/DRL CLIP M
Nr zam. 7760056108
GTIN (EAN) 4032248855568
llosé 10 ST

Wersja
D-SERIES, Obejma

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749650000 Whkretak, Szerokos¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118896398 (A): 1

llosé 18T

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncodwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Typ SDK PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749410000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 4.5 mm, 80 mm, Grubos$é

GTIN (EAN) 4050118895636 koncowki (A): 1

llosé 18T
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