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Zdjecie produktu

Cokoty przekaznikéw do przekaznikow DRL D-SERIES
2, 3i 4 styki przetagczne Ztgcze sSrubowe

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja D-SERIES DRL, Cokoét przekaznika, Liczba stykow:
2, zestyk przefaczny, prad trwaty: 10 A, ztacze $ru-
bowe

Nr zam. 7760056225

Typ SLD F 2CO

GTIN (EAN) 6944169634017

lloéé 10 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Wymiary i masa

Gtebokosé 30 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1811 inch
Wysoko$é 83.6 mm Wysokos¢ (cale) 3.2913 inch
Szeroko$c¢ 24 mm Szeroko$¢ (cale) 0.9449 inch
Masa netto 48.6 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...65 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

35...85 % wzgl.
wilgotnosci, bez

obroszenia

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E312083
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatagczajace 300V AC Ciagty prad 10 A
Napiecie tgczeniowe AC, max. 300V Typ zestyku 2 CO contact
Dane ogdlne
Szyna montazowa TS 35
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa

Klasa palnosci UL94 V-2

Komponent Stopa montazowa

Klasa palnosci UL94 HB

Komponent Zatrzask mocujacy

Klasa palnosci UL94

HB

Koordynacja izolacji

Stopien zanieczyszczenia

2

Kategoria przepieciowa

odstep izolacyjny powierzchniowy i

powietrzny strona sterowania - strona

obcigzenia

26 mm

wytrzymato$¢ napieciowa strona

2 kVefekt. / 1 min

sterowania - strona obcigzenia
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Wytrzymatos$é dielektryczna 2 kVefekt. / 1 min udarowe napigcie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 ps)
sgsiadujgcych stykdéw
Stopien ochrony IP10

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze Srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.8 Nm Moment obrotowy dociggajacy, maks. 1 Nm

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/4, maks.

przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm? przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

min. maks.

Przytacze przewodu Widetkowa koncowka Wielko$¢ ostrza Gr. PH2

kablowa M4 (izolowana)

Wazna informacja

Informacje produktowe

Mostki poprzeczne nie sg dostepne dla tego gniazda.Oznaczniki nie sg dostepne dla tego gniazda.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Rysunki
Schemat potaczen Rysunek wymiarowany
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Zatrzaski mocujace

Pierscien mocujgcy do przekaznikow D-SERIES DRM
Metalowy oraz plastikowy pierscien mocujacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DRM/DRL CLIP M Wersja

Nr zam. 7760056108 D-SERIES, Obejma
GTIN (EAN) 4032248855568

llos¢ 10 ST

LED

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong dioda LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 110/230VUC Wersja

Nr zam. 7940018455 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110..230 V
GTIN (EAN) 4032248878185 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 24/60VUC Wersja

Nr zam. 7760056018 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60 V
GTIN (EAN) 4032248878130 UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 3 6/24VUC Wersja

Nr zam. 7940018457 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napiecie sterowania: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248878192 ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST
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LED / dioda zwrotna

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong diodg LED oraz diodg zabezpieczajaca

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 2 110/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056017 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248896615 sterowania: 110..230 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 2 24/60VDC Wersja

Nr zam. 7760056016 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248878123 sterowania: 24...60 V DC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 2 6/24VDC Wersja

Nr zam. 7760056015 D-SERIES, Modut LED z dioda zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248878116 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Moduty zabezpieczajace

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z diodg zabezpieczajaca lub filtrem RC

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM 1 6/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056169 D-SERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...230
GTIN (EAN) 4032248967728 V, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 110/230VAC Wersja

Nr zam. 7760056014 D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110...230 V
GTIN (EAN) 4032248878109 AC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 110/230VAC LED Wersja

Nr zam. 7760056045 D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110..230 V
GTIN (EAN) 4032248878147 AC, ztagcze wtykowe

llosé 10 ST
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Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIK SLIM PH2 X 100 Wersja

Nr zam. 2749660000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 2 mm, 100 mm, Grubo$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118896404 (A): 2

llos¢ 18T

Typ SDIK PH2 X 100 Wersja

Nr zam. 2749900000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 2 mm, 100 mm, Grubo$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118897203 (A): 2

llosé 18T

Typ SDK PH2 X 100 Wersja

Nr zam. 2749420000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 6 mm, 100 mm, Grubos$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118895643 (A): 2

llos¢ 18T
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