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Zdjecie produktu

Cokoty przekaznikéw do przekaznikoéw DRI D-SERIES
1 2 styki przetgczne CO Ztgcze srubowe i ztgcze PUSH IN
Standardowa oraz mata wysoko$é

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja D-SERIES DRI, Cokét przekaznika, Liczba stykow:
1, zestyk przetaczny, prad trwaty: 12 A, ztacze $ru-
bowe

Nr zam. 7760056346

Typ SDI 1CO ECO

GTIN (EAN) 6944169739934

lloéé 10 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 29.2 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1496 inch
Wysokos$é 73.3 mm Wysokos¢ (cale) 2.8858 inch
Szeroko$é 15.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.622 inch
Masa netto 20g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

35...85 % wzgl.
wilgotnosci, bez

obroszenia
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Strona obciagzenia
znamionowe napiecie zataczajace 300V AC Ciaggty prad 12A
Napiecie tgczeniowe AC, max. 300V Typ zestyku 1 CO contact

Dane ogoélne

Wykonanie Ptaska konstrukcja
Szyna montazowa TS 35
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-2
Komponent Stopa montazowa
Klasa palnosci UL94 HB
Komponent Zatrzask mocujacy

Klasa palnosci UL94

HB

Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria przepigciowa [} grupa materiatéw izolacyjnych b

odstep izolacyjny powierzchniowy i 23 mm wytrzymato$¢ napieciowa strona 4 kVef / 1 Min.
powietrzny strona sterowania - strona sterowania - strona obcigzenia

obciazenia

udarowe napigcie wytrzymywane 4,8 kV (1,2/50 us) Stopien ochrony IP10
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Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze Srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego
Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociggajacy, maks. 0.8 Nm
Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm2
Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
jednodrutowy, max. przewoéd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
kablowymi DIN 46228/4, maks. min.
przekrdj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przytacze przewodu Pierscieniowa koricowka
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), kablowa M3 (izolowana)
maks. do przytaczy wejsciowych,

Pierscieniowa koncéwka
kablowa M3,5 (izolowana)
do przytagczy wyjsciowych

Wielko$¢ ostrza Gr. PH1

Wazna informacja

Informacje produktowe Mostki poprzeczne nie sg dostepne dla tego gniazda.Oznaczniki nie sg dostepne dla tego gniazda.
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456

ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03

ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Schemat potaczen
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73.3 mm
=
=
% > 3 4 L B
m >—‘ 0 f) Em
2 ~
?1 j =]
o~

15.8 mm

Rysunek wymiarowany
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Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749650000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118896398 (A):1

llog¢ 18T

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A):1

lloéé 18T

Typ SDK PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749410000 Whkretak, Szerokos$¢ koncéwki (B): 4.5 mm, 80 mm, Grubosé

GTIN (EAN) 4050118895636 koncowki (A): 1

lloé¢

18T

Koncowki kablowe oczkowe

Ogodlne dane zamoéwieniowe

W petni izolowane tgczniki kabli pierscieniowych z
PVCWersje dostepne w sprzedazynielutowaneze
stozkowym lejkiem wpustowym

Typ LIR 1,5M3 V Wersja

Nr zam. 9200070000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodoéw, 1.5 mm?2,0.5
GTIN (EAN) 4032248409839 mm?2 - 1.5 mm?2

llos¢ 100 ST

Typ LIR 2,56M3 V Wersja

Nr zam. 9200150000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewoddéw,2.5 mm2,1.5
GTIN (EAN) 4032248409778 mm?2 - 2.5 mm?2

llos¢ 100 ST

Typ LIR 1,56M3,5 V Wersja

Nr zam. 9200080000 koncoéwka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodéw, 1.6 mm?2,0.5
GTIN (EAN) 4032248409846 mm?2 - 1.6 mm2

llos¢ 100 ST
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

LIR 2,6M3,6 V
9200160000

4032248409785

100 ST

Wersja
koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodow,2.5 mm?2,1.5

mm?2-2.5 mm?

Zaprasowywane koncowki kablowe

- 4

Ogodlne dane zamoéwieniowe

I ' m

g

Izolowane ztgcze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje
konwencjonalneNielutowaneZe stozkowym kanatem do
wprowadzania, za wyjatkiem wspdélnego przytacza

Typ KQI-M3/-1 Wersja

Nr zam. 1492170000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewoddw,1 mm2,0.5
GTIN (EAN) 4050118302035 mm?2 - 1 mm?2

llos¢ 100 ST

Typ KQI-M3/-2,5 Wersja

Nr zam. 1492250000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewoddéw,2.5 mm2,1.5
GTIN (EAN) 4050118302073 mm?2 - 2.5 mm?2

llos¢ 100 ST

Typ KQI-M3,5/-1 Wersja

Nr zam. 1492180000 koncoéwka kablowa,lzolowana ztgczka do przewoddéw,1 mm2,0.6
GTIN (EAN) 4050118302080 mm?2 - 1 mm?2

llosé 100 ST

Typ KQI-M3,5/-2,6 Wersja

Nr zam. 1492270000 koncoéwka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodéw,2.56 mm?2,1.5
GTIN (EAN) 4050118302134 mm?2 - 2.5 mm?2

llos¢

100 ST
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