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Cokoty przekaznikéw do przekaznikoéw DRI D-SERIES

1 2 styki przetgczne CO Ztgcze srubowe i ztgcze PUSH IN

Standardowa oraz mata wysoko$é

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja D-SERIES DRI, Cokét przekaznika, Liczba stykow:
2, zestyk przefaczny, prad trwaty: 8 A, PUSH IN

Nr zam. 7760056365

Typ SDI 2CO P

GTIN (EAN) 6944169772290

llos¢ 20 szt.

\/l:nmum
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Dopuszczenia

Atesty c €

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Wymiary i masa

Gtebokosé 42.7 mm Gtebokos¢ (cale) 1.6811 inch
Wysoko$é 102.1 mm Wysokos¢ (cale) 4.0197 inch
Szeroko$c¢ 15.9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.626 inch
Masa netto 38.72 ¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...55 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

5...85 %, bez kondensacji

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatgczajace 300V AC Ciagty prad 8A
Napiecie taczeniowe AC, max. 300V Typ zestyku 2 CO contact
Dane ogodlne
Szyna montazowa TS 35
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-2
Komponent Popychacz
Klasa palnosci UL94 HB
Komponent Stopa montazowa
Klasa palnosci UL94 HB
Komponent Zatrzask mocujacy

Klasa palnosci UL94 HB

Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe
Kategoria przepigciowa

300V

Stopien zanieczyszczenia
1] grupa materiatéw izolacyjnych

lllb
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odstep izolacyjny powierzchniowy i =23 mm wytrzymato$¢ napieciowa strona 5 kVRMS / 1Tmin
powietrzny strona sterowania - strona sterowania - strona obcigzenia

obcigzenia

Wytrzymatos$¢ dielektryczna 2,5 KVeff / 1 min. udarowe napiecie wytrzymywane 4,8 kV (1,2/50 us)

sgsiadujgcych stykéw

Stopien ochrony IP20

Odpornosé¢ na impulsy napieciowe przy 4,8 kV (1,2/50 us)
sgsiadujacych stykach

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztagcz PUSH IN Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 10 mm
pomiarowego

Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.14 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm? przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16 Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2

maks. jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2

jednodrutowy, max. przewdd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2

drutu, maks.

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1T mm?2 przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

kablowymi DIN 46228/4, maks. min.

przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0.4 x2,5mm
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

maks.

Wazna informacja

Informacje produktowe Do tego gniazda mozna podtaczy¢ tylko ztgcze A2 z mostkiem poprzecznym SCM/SDI P CC (nr kat.

7760056366).Modut zabezpieczajacy (filtr RC) RIM 3 110/230VAC LED o nr zam. 7760056045

nie pasuje do tego gniazda.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Schemat potaczen

Rysunek wymiarowany

38.7 mm
42.7mm

29.0 mm
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Przyktad zastosowania Pozostate

How to install marker
on PUSH IN connection sockets (one slot available)

Push the marker into
the provided slot

Socket:
for example SDI 2C0 P
Part-No. 7760056365

Marker:
for example ESG 6/15 SDIMC NE WS
Part-No. 2658340000

Insert felxible and solid cables

I((i stranded with ferrule
{0 solid

stranded without
ferrule

{

OB

1.

actuator

Solid wires will be inserted
without opening the terminal.

Stranded wires without ferrule will be

inserted just when opening the
terminal with the actuator.

Sposdb montazu oznacznikana gniazdach ze
ztgczem PUSH IN (dostepna jedna szczelina)

Data sporzadzenia 26.02.2026 04:36:00 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



Weidmiiller 3

SDI 2CO P Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
- www.weidmueller.com
Rysunki
Pozostate

Pozostate

Removal of cables Recommended screwdriver

l((ﬂm stranded with ferrule to push the actuator in PUSH IN
§ &= stranded without ferrule
{0 solid

1 . Wires will be disconnected
just when opening the
terminal with the actuator.

actuator

H @25mm

k x / Screwdriver
SDS04x25x75
B 9009030000
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Moduly zabezpieczajace

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z diodg zabezpieczajaca lub filtrem RC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 1 6/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056169 D-SERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...230
GTIN (EAN) 4032248967728 V, ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST

LED / dioda zwrotna

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong diodg LED oraz diodg zabezpieczajaca

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 2 6/24VDC Wersja

Nr zam. 7760056015 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248878116 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 2 24/60VDC Wersja

Nr zam. 7760056016 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4032248878123 sterowania: 24...60 V DC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 2 110/230VDC Wersja

Nr zam. 7760056017 D-SERIES, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4032248896615 sterowania: 110...230 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST
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LED

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z zielong dioda LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 6/24VUC Wersja

Nr zam. 7940018457 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4032248878192 ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 24/60VUC Wersja

Nr zam. 7760056018 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60 V
GTIN (EAN) 4032248878130 UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 3 110/230VUC Wersja

Nr zam. 7940018455 D-SERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110..230 V
GTIN (EAN) 4032248878185 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Moduty zabezpieczajace

Wtykane moduty ochronne do baz przekaznikowych D-
SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z diodg zabezpieczajaca lub filtrem RC

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 110/230VAC Wersja

Nr zam. 7760056014 D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napiecie sterowania: 110...230 V
GTIN (EAN) 4032248878109 AC, ztacze wtykowe

llogé 10 ST
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Mostek poprzeczny do gniazda ze ztagczem PUSH-IN

Potaczenia krzyzowe dla gniazd w RIDERSERIES DRM.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SCM/SDI P CC Wersja

Nr zam. 7760056366 D-SERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 6944169773327

llos¢ 10 ST

Zatrzaski mocujace

Pierscien mocujgcy do przekaznikow D-SERIES DRI
Metalowy oraz plastikowy pierscien mocujacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDI CLIP Wersja

Nr zam. 7760056352 D-SERIES DRI, Obejma
GTIN (EAN) 6944169739996

llos¢ 10 ST

Typ SDI CLIP P Wersja

Nr zam. 7760056389 D-SERIES DRI, Obejma
GTIN (EAN) 6944169787539

llosé 10 ST

Typ SDI CLIP LM Wersja

Nr zam. 7760056368 D-SERIES DRI, Obejma
GTIN (EAN) 6944169773341

llos¢ 10 ST

Typ SDI CLIP HM Wersja

Nr zam. 7760056390 D-SERIES DRI, Obejma
GTIN (EAN) 6944169787898

llos¢ 10 ST
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 SDI MC NE WS Wersja
Nr zam. 2558340000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
GTIN (EAN) 4050118569056
llosé 200 ST
druk specjalny
ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard

Ogobine dane zamoéwieniowe

przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 SDI MC SDR Wersja

Nr zam. 2558310000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: wedtug zyczenia
GTIN (EAN) 4050118569025 klienta, wtykowy

llos¢ 40 ST
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Wkretaki z koncowka ptaska

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.4X2.5X75 Wersja

Nr zam. 2749790000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 2.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 75
GTIN (EAN) 4050118896534 mm, Grubos¢ koricowki (A): 0.4 mm

llog¢ 18T

Typ SDS 0.4X2.5X75 Wersja

Nr zam. 2749320000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 2.5 mm, Diugos$é koncdwki: 75
GTIN (EAN) 4050118895544 mm, Grubo$¢ koricéwki (A): 0.4 mm

lloéé 18T

ESG 6/15

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$é: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu ré6znych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja

Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm, biaty

GTIN (EAN) 4050118626148
lloé¢ 3000 ST
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