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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Kable systemowe umozliwiajg szybkie, proste i bezbtedne
potaczenia miedzy modutami IOTA (Input Output Termi-
nal Assemblies) Honeywell C300 a FTA (Field Terminal
Assembly) marki Weidmiiller.

Kable moga by¢ dostarczane z podwaojnymi lub pojedyn-
czymi ztgczami lub z wolnym koncem.

Ostona ufatwia obstuge i zapewnia solidne potaczenie z
modutem IOTA Ponadto umozliwia stosowanie kabli o
réznych przekrojach i dtugosciach do 50m.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel wstepnie konfekcjonowany, PAC, Kabel
LiYCY, 0.25 mm?2

Nr zam. 7789829250

Typ C300-36B-324B-2S-M25-25M

GTIN (EAN) 4032248323166

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 13.03.2026 11:08:15 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 8684.1¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10..50 °C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane elektryczne

Prad catkowity, max. 3A Test wysokiego napigcia 1KV/1s

Dopuszczalne natgzenie pradu na kazdg 1 A
$ciezke, max.

Napigcie znamionowe

<250 Vdc = 250 Vac

rezystancja <80 mQ/m napiecie robocze =250V DC=250VAC
Pojemnos¢ zyta / zyty 300 pF/m Pojemnos¢ zyta / ekran 300 pF/m

dane ogdlne

Dtugo$¢ kabla 25m Dostosowane do Sygnaty cyfrowe
Materiat podstawowy PVC Kabel Kabel LiYCY

przytacze interfejs SP-BLZP 5.08 32P z liczba biegunéw, min. 36 biegunéw

klapka, WEIDMUELLER

BLT 5.08HC/04/180F

Srednica zewnetrzna 11,85+ 1 mm interfejs SPS SP-BLZP 5.08 32P z
klapka, WEIDMUELLER
BLT 5.08HC/04/180F

przekréj przewodu 0.25 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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