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Zdjecie produktu
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Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe,
ztacze $rubowe, Jasnozotty, 4 mm2, 32 A, 400V,
liczba przytaczen: 6, liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 7906060000
Typ BK 3/E

GTIN (EAN) 4008190576264
lloéé 100 szt.
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Gtebokos$¢ 20 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7874 inch

Wysokos$é 22 mm Wysoko$¢ (cale) 0.8661 inch

Szeroko$é 31T mm Szeroko$¢ (cale) 1.2205 inch

Masa netto 21.3g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...565 °C Temperatura otoczenia -5 °C...40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV18ATEX8209U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR18.0019U
Napiecie maks. (ATEX) 275V Prad (ATEX) 28 A

Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 4 mm?2 Napiecie maks. (IECEX) 275V

Prad (IECEX) 28 A Maks. przekroj przewodu (IECEX) 4 mm?2
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Etykieta Ex 2014/34/WE N2GD

Informacje ogodlne

Liczba biegunéw 3 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22
Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa Ptytka montazowa

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze srubowe

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu montaz bezposredni
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dane tworzywa

Materiat podstawowy KrG Barwny Jasnozotty
Klasa palnosci wg UL 94 V-0, VA

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 4 mm? Napiecie znamionowe 400V
Znamionowe napiecie state 400V Znamionowe natezenie pradu 32 A

Prad przy maksymalnym 32A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu

Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 1T mQ Znamionowe napigcie udarowe 6 kV
60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.02 W Stopien zanieczyszczenia 3

60947-7x

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrdj przewodu (CSA) 12 AWG Nr certyfikatu (CSA) 200039-2165696
Napiecie rozm. B (CSA) 300V Prad Gr B (CSA) 10 A
Napiecie rozm. D (CSA) 300V Prad Gr D (CSA) 10 A
Min. przekréj przewodu (CSA) 22 AWG

dane znamionowe wg UL

Napiecie rozm. B (UR) 250V Min. przekréj przewodu (UR) 22 AWG
Prad Gr B (UR) 20 A Maks. przekrdj przewodu (UR) 12 AWG
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG Prad Gr D (UR) 10 A
(UR)

Prad Gr C (UR) 20A Napiecie rozm. C (UR) 150V
Wielko$¢ przewodu Factory wiring min 26 AWG Nr certyfikatu (UR) E60693
(UR)

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG Napiecie rozm. D (UR) 300V
(UR)

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG

(UR)

parametry systemu

Wykonanie do szyn no$nych niezbedna ptyta zamykajaca Nie

Liczba potencjatéw

1

liczba pozioméw

Szyna montazowa

Ptytka montazowa

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Dtugosc¢ odizolowania 8 mm

Rodzaj przytacza 2
liczba przytaczen

ztacze srubowe
6

Rodzaj przytacza
Zakres zaciskania, maks.

ztacze $rubowe
4 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.33 mm? $ruba dociskowa M 3
Wielkos$¢ ostrza 4,0x0,8 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22
Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm2

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
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Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.33 mm?2
drutu, maks. przewoéd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm? Maks. przekroj przytacza, przewod 0.33 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

stopien momentu obrotowego z 2 Przekréj przytacza przewodow, przewéd 4 mm?2

wkretakiem elektrycznym Typ DMS

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.33 mm?2
jednodrutowy, min.

wymiary

Wymiar mocowania 11 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001284 ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284 ETIM 9.0 EC001284
ETIM 10.0 EC001284 ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06 ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06 ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06 ECLASS 14.0 27-14-11-06
ECLASS 15.0 27-14-11-06
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