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Mann Series PMX

Wyswietlacze sg stosowane w automatyce przemystowej
i procesowej do wizualizacji

danych lub prezentacji analogowej wartos$ci zmierzonych
elektrycznych i nie-elektrycznych.

Sg one waznym narzedziem alarmujgcym uzytkownika,
umozliwiajgcym mu diagnostyke i rejestracje podczas
obstugi maszyn i systemoéw.

Wyswietlacze wspierajg obstuge na bazie dialogu z uzyt-
kownikiem, wys$wietlajg warto$ci zmierzone i protokoty
btedéw, a takze stuzg do monitorowania proceséw.
Cechy takie jak wewnetrzne obliczanie zmiennych proce-
sowych, wyjscia cyfrowe i analogowe lub funkcje ttumie-
nia zaktécen podnoszg range prostych wyswietlaczy do
wysokiej jakosci interfejséw procesowych, ktére sg zdolne
do niezaleznej kontroli podprocesow.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wskaznik, -22...+22 mA (wstepne ustawienie
4..20 mA),-22..+22 mA/-11..+11V

Nr zam. 7940011323

Typ PMX420PLUS AC/DC AUST ONLY AU

GTIN (EAN) 4032248565795

lloé¢ 1 szt.

Status dostawy
Dostepne do
Produkt alternatywny

element wycofywany z produkcji
2024-03-28T00:00:00+01:00
ACT20D-LED-UI-AO-4RC-AC-DC
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 96 mm Gtebokos¢ (cale) 3.7795 inch
Wysokos$é 48 mm Wysokos¢ (cale) 1.8898 inch
Szeroko$é 137 mm Szeroko$¢ (cale) 5.3937 inch
Dtugosc¢ 137 mm Dtugosc (cale) 5.3937 inch
Masa netto 474 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..70°C Temperatura eksploatacyjna 0°C..60°C

Wilgotnosé

5 do 95 % (bez
kondensac;ji)

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Display

zakres wskazania

-9999...9999, -999..9999

warto$¢ wskazania wskazanie procentowe lub

wartos$ci rzeczywistej

Typ 4 cyfry, czerwona LED, punkty dziesietne 99.99
14,2 mm

skalowanie zmienne

Informacje ogodlne

Rodzaj przytacza ztacze srubowe doktadno$é 0,1% FSR

wejscie/wyjscie

Stopien ochrony
Napiecie zasilania

Wejscie napieciowe/
pradowe

IP20, IP65

90..275 V AC, 90..300 V
DC

rodzaj montazu Mocowanie z przodu

Mozliwo$¢ montazu na szynach nosnych Tak
dryft dtugoczasowy 0,1% / 10.000 h

Liniowo$¢ <0,05%, <0,1% typ. Czas odpowiedzi skokowej 300 ms (10...90 %)
pobdér mocy 85W@24VDC,6We@ Wspétczynnik temperaturowy <0,02% / °C
24V DC
Konfiguracja Mikroprfze??cznik czestotliwo$¢ graniczna (-3 dB) 5 Hz
wejscie
wspotczynnik ttumienia 0...99, filtr cyfrowy Liczba wejsé 1
konfigurowany
rezystancja wejsciowa 25 Q (wejscie prgdowe) Typ Wejscie pradu lub napiecia

prad czujnika

lub 1,5 MQ (wejscie
napiecia)
4..20 mA

(regulowane)

czas odpowiedzi skokowej. min. 300 ms (10...90 %)

sygnat wejsciowy

-22.422mA/-11.+11V

Prad wejsciowy -22..+22 mA (wstepne

ustawienie 4...20 mA)

rezystancja wejscia napigcie

2560

Napiecie wejsciowe -11..+11V

Czas reakcji

<60 ms
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wyjscie

liczba kanatow 1

rezystancja obcigzenia, maks. 850 Q @ 20 mA (wyjscie
pradowe) / <500 Q

(wyjscie napiecia)

Tetnienia resztkowe (wyjscie <20 mVss

analogowe)

wyjscie

prad wyjsciowy (wyijscie tryb pradowy) 0 (4)...20 mA

Wyjscie (cyfrowe)

Liczba wyjs¢ cyfrowych 4 Typ 2 x przekaznik SPDT + 2 x

Funkcja alarmu konfigurowalne, High lub

przekaznik zwierny

Low Alarm
Wyjscie (analogowe)
Liczba wyj$¢ analogowych 1
Koordynacja izolacji
standard EN 50178 udarowe napigcie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 ps)
Normy EMV DIN EN 61326, EN 61326  Stopien zanieczyszczenia 2

Napiecie izolacji 2 kV wejscie / zasilanie

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe

Rodzaj przytagcza ztacze srubowe

Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewoéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2 mm?2

drutu, maks.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000677 ETIM 9.0 EC000677

ETIM 10.0 EC000677 ECLASS 14.0 27-14-31-10

ECLASS 15.0 27-14-31-10
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