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Rézne typy skrzynek instalacyjnych dostepne sg w celu Ogoélne dane zaméwieniowe
zapewnienia transferu sygnatéw / zasilania elektrycz-
nego lub rozdzielania w strefach zagrozenia wybuchem. Wersja Skrzynka zaciskowa, ATEX Il 2G Ex e IIC T6, KLIP-
Skrzynki zaciskowe to wyposazenie iskrobezpieczne, ate- PON K1 EX, MOPL SET BK4 Sotwory wiercone
. strona A: 1 x M16x1.5, otwory wiercone strona B:
stowane do eksploatacji w strefach Ex 2 x M16x1.5
typu O, 1, 2 oraz 20, 21, 22. Sg one certyfikowane zgod- Nr zam. 8000004202
nie z najnowszymi, miedzynarodowymi standardami Ex Typ KLIPPON K1 M16BCSS EX
e, Ex ia oraz Ex tb. Mozliwos$¢ zastosowania specjalnej ﬁ;": (EAN) TZZ2248986521

konfiguracji klienta oznacza gwarancje uzyskania opty-
malnego rozwigzania do dowolnej aplikacji. Skorzystaj z
funkcji przegladu produktéw w celu odszukania optymal-
nego rozwigzania! Stworz system sktadajacy sie z obu-
dowy wyposazonej lub nie wyposazonej w gwintowane
otwory, odpowiedniej szyny montazowej lub wstepnie
uzbrojonych terminali tasmowych. Przedstawione konfigu-
racje stanowig tylko maty fragment naszej oferty. Z przy-
jemnoscia stworzymy dla indywidualng konfiguracje dla
kazdego klienta.

Whasciwosci:

Wiele wersji zapewnia spetnienie wymagan klientéw-
Wiele miedzynarodowych atestéw, takich jak IECEx oraz
ATEXPodwyzszona jako$¢ dzieki zastosowaniu sprawdzo-
nych, bazowych elementow serii® .
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 45 mm Gtebokos¢ (cale) 1.7716 inch
Wysokos$é 70 mm Wysokos¢ (cale) 2.7559 inch
Szeroko$é 70 mm Szeroko$¢ (cale) 2.7559 inch
Masa netto 3709

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Numery certyfikatow obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa IBExU12ATEX1145 X
(ATEX)

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa
(IECEx)

IECEx IBE 13.0002X

Dane materiatowe

Powierzchnia nieobrobiony

Materiat podstawowy

aluminium AISi12

Dane ogdlne

Stopien ochrony IP66, IP67

Cechy standardowe

Wykonanie ATEX 112G Ex e lICT6 produkt referencyjny KLIPPON K1 EX, MOPL
SET BK4 S

obudowy

Materiat podstawowy aluminium AISi12 otwory wiercone strona A 1xM16x1.5

otwory wiercone strona B 2xM16x1.5

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02

ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Akcesoria

Zaslepki z tworzywa sztucznego - Ex e/i 7 Dzuli

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ VP M16 EX SI 7J Wersja
Nr zam. 2066720000 VPK EX 7J (wtyk za$lepiajacy Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek,
GTIN (EAN) 4050118415438 zamknigte, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
llos¢ 100 ST poliamid 6
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