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Rézne typy skrzynek instalacyjnych dostepne sg w celu Ogoélne dane zaméwieniowe
zapewnienia transferu sygnatéw / zasilania elektrycz-
nego lub rozdzielania w strefach zagrozenia wybuchem. Wersja Skrzynka zaciskowa, ATEX Il 2GD T85°C Ex e Il
Skrzynki zaciskowe to wyposazenie iskrobezpieczne, ate- T6, KLIPPON POK 161609 EX, KL SET 3822.5
. Sotwory wiercone strona A: 4 x M20x 1.5, otwory
stowane do eksploatacji w strefach Ex wiercone strona B: 4 x M20x1.5
typu O, 1, 2 oraz 20, 21, 22. Sg one certyfikowane zgod- Nr zam. 8000004230
nie z najnowszymi, miedzynarodowymi standardami Ex Typ KLIPPON POK51 M20ZCSS E
e, Ex ia oraz Ex tb. Mozliwos$¢ zastosowania specjalnej ﬁ;": (EAN) T(;i2248986460

konfiguracji klienta oznacza gwarancje uzyskania opty-

malnego rozwigzania do dowolnej aplikacji. Skorzystaj z
funkcji przegladu produktéw w celu odszukania optymal-
nego rozwigzania! Stworz system sktadajacy sie z obu-
dowy wyposazonej lub nie wyposazonej w gwintowane
otwory, odpowiedniej szyny montazowej lub wstepnie
uzbrojonych terminali tasmowych. Przedstawione konfigu-
racje stanowig tylko maty fragment naszej oferty. Z przy-
jemnoscia stworzymy dla indywidualng konfiguracje dla
kazdego klienta.

Whasciwosci:

Wiele wersji zapewnia spetnienie wymagan klientéw-
Wiele miedzynarodowych atestéw, takich jak IECEx oraz
ATEXPodwyzszona jako$¢ dzieki zastosowaniu sprawdzo-
nych, bazowych elementow serii® .
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 160 mm Gtebokos¢ (cale) 6.2992 inch
Wysokos$é 90 mm Wysokos¢ (cale) 3.56433 inch
Szeroko$é 160 mm Szeroko$¢ (cale) 6.2992 inch
Masa netto 1598 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cOb142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09¢

Numery certyfikatow obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa IBExU13ATEX1004 X Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa
(ATEX) (IECEx)

IECEx IBE 13.0004X

Dane materiatlowe

Powierzchnia nieobrobiony, btyszczacy Materiat podstawowy

poliester wzmacniany
wtéknem szklanym

Dane ogodlne

Stopien ochrony IP66

Cechy standardowe

Wykonanie ATEX Il 2GD T85°C Ex e ll produkt referencyjny KLIPPON POK 161609 EX
T6 KL SET 387225 S

obudowy

Materiat podstawowy poliester wzmacniany otwory wiercone strona A 4 x M20x1.5
widknem szklanym

otwory wiercone strona B 4 xM20x1.5

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02

ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Uszczelnienie silikonowe, -60 °C - +70 °C

0
6%‘

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dtawnice kablowe z poliamidu, ktére nadajg sie do
stosowania w strefach zagrozenia wybuchem Ex e
(zwiekszone bezpieczenstwo) oraz Ex i (bezpieczenstwo
wiasne).

Firma Weidmiuiller oferuje szerokg game produktéw, w
tym dfawnic kablowych, ktére sg zgodne z wymaganiami
norm, a ponadto wyrézniajg sie zwiekszong odpornoscia
na uderzenia o energii do 4/7 J oraz moga by¢
uzytkowane bez ograniczenh w zakresie temperatur do
-60°C. Dtawnice zostaty poddane badaniom wg aktualnej
normy EN 60079-0, a ponadto posiadajg certyfikaty
ATEX oraz IECEXx.

Typ VG M20 EXE 7-13 SI7J G4 Wersja

Nr zam. 2722110000 VG Exe 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe),
GTIN (EAN) 4050118821345 Dtawnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13
llogé 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Typ VG M20 EXE 11-14 SI7J G4 Wersja

Nr zam. 2722120000 VG Exe 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe),
GTIN (EAN) 4050118821352 Dtawnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 11-OD max. 14
lloéé 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Metryczny

e 1
Ogs

Ogobline dane zamoéwieniowe

Dtawnice kablowe typu A2L sg odpowiednie do kabli
niezbrojonych, zapewniajg ognioszczelno$¢ Ex d oraz
podwyzszony stopien ochrony przeciwwybuchowej Ex e.

Typ A2L/16/M16-WM
Nr zam. 1186880000
GTIN (EAN) 4050118074345
llos¢ 24 ST

Wersja
A2L (nieuzbrojona dtawnica kablowa Ex e/d Klippon), Dtawnica
kablowa, proste, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm,

mosigdz, niklowany

Data sporzgdzenia 10.01.2026 10:44:54 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2722110000
https://eshop.weidmueller.com/p/2722120000
https://eshop.weidmueller.com/p/1186880000

Karta katalogowa Weidmiiller §

KLIPPON POK51 M20ZCSS E Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Zaslepki z tworzywa sztucznego - Ex e/i 7 Dzuli

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

= uziemiajgce.

=
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ VP M20 EX SI 7J Wersja
Nr zam. 2066730000 VPK EX 7J (wtyk za$lepiajacy Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek,
GTIN (EAN) 4050118415346 zamknigte, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
llos¢ 100 ST poliamid 6

Mosiezne zaslepki, teb VP HEX Ex e/d

Zaslepki serii VP umozliwiajg wypetnienie nieuzywanych
przepustéw w sprzecie Ex przy zachowaniu
ognioszczelnosci Ex d, podwyzszonej ochrony
przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony

IP66/67/68.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ VP-HEX M16-EX W Wersja
Nr zam. 1218940000 VP-HEX (zaslepka Klippon Ex z tbem sze$ciokatnym), Korek, proste, M
GTIN (EAN) 4050118075564 16 x 1,5, 16 mm, mosiagdz, niklowany
llos¢ 24 ST

Gwint zewnetrzny M120

Adaptery serii ADAP umozliwiajg elastyczne i uniwersalne
wypetnianie nieuzywanych przepustéw w sprzecie Ex
przy zachowaniu ognioszczelnosci Ex d, podwyzszonej
ochrony przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony

IP66/67/68.
Ogdlne dane zamowieniowe
Typ ADAP M20-M16-W Wersja
Nr zam. 1262740000 ADAP (adapter Klippon Ex), Adapter, proste, M 20 ,M 16, mosigdz,
GTIN (EAN) 4050118088625 niklowany
llos¢ 24 ST
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