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Zapraszamy do korzystania z zalet naszych wystepnie
zmontowanych ztgcz FieldPower® ze ztgczami HQ zgod-
nymi z wymaganiami normy IEC 23570 (DESINA) w szyb-
kim i wygodnym taczeniu zdecentralizowanych urzadzen
sterujgcych silnikami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FieldPower®, Przewdd, Metalowa obudowa, liczba
2yt 4, Olflex Classic 110 4G2,5 lub poréwny-
walne, Podziat: 2.6 mm2, 2 m

Nr zam. 8000005294

Typ FPL 4G2.5/P/Q4MG/2
GTIN (EAN) 4032248997602
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 665 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP Taeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e93

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001576 ETIM 7.0 EC001576
ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 9.0 27-06-04-02
ECLASS 9.1 27-06-91-90 ECLASS 10.0 27-06-04-02
ECLASS 11.0 27-06-04-02 ECLASS 12.0 27-06-04-02
ECLASS 13.0 27-06-04-02 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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