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Rézne typy skrzynek instalacyjnych dostepne sg w celu
zapewnienia transferu sygnatéw / zasilania elektrycz-
nego lub rozdzielania w strefach zagrozenia wybuchem.
Skrzynki zaciskowe to wyposazenie iskrobezpieczne, ate-
stowane do eksploatacji w strefach Ex

typu O, 1, 2 oraz 20, 21, 22. Sg one certyfikowane zgod-
nie z najnowszymi, migdzynarodowymi standardami Ex
e, Ex ia oraz Ex tb. Mozliwos$¢ zastosowania specjalnej
konfiguracji klienta oznacza gwarancje uzyskania opty-
malnego rozwigzania do dowolnej aplikacji. Skorzystaj z
funkcji przegladu produktéw w celu odszukania optymal-
nego rozwigzania! Stworz system sktadajacy sie z obu-
dowy wyposazonej lub nie wyposazonej w gwintowane
otwory, odpowiedniej szyny montazowej lub wstepnie
uzbrojonych terminali tasmowych. Przedstawione konfigu-
racje stanowig tylko maty fragment naszej oferty. Z przy-
jemnoscia stworzymy dla indywidualng konfiguracje dla
kazdego klienta.

Whasciwosci:

Wiele wersji zapewnia spetnienie wymagan klientéw-
Wiele miedzynarodowych atestéw, takich jak IECEx oraz
ATEXPodwyzszona jako$¢ dzieki zastosowaniu sprawdzo-
nych, bazowych elementow serii® .

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon STB (Small Terminal Box), Skrzynka zaci-
skowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wyso-
ko$¢é: 190 mm, Szeroko$¢: 190 mm, Gtebokosé:
100 mm, Materiat podstawowy: stal nierdzewna
1.4404 (316 L), polerowanie lustrzane, srebrny

Nr zam. 8000028396

Typ STB 3 EXE

GTIN (EAN) 4050118593341

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Dopuszczenia CE; ATEX; IECEX

Wymiary i masa

Gtebokosé 100 mm Gtebokos¢ (cale) 3.937 inch
Wysokos$é 190 mm Wysokos¢ (cale) 7.4803 inch
Szeroko$é 190 mm Szeroko$¢ (cale) 7.4803 inch
Srednica 8 mm Wymiar mocowania wysoko$¢ 95 mm
Wymiar mocowania szeroko$¢ 215 mm Grubosé¢ $cianki, min. 1.5 mm
Grubosé¢ $cianki, maks. 1.5 mm Masa netto 2830g
Temperatury

Temperatura otoczenia -40°C..40°C Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywg RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Numery certyfikatow obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa IBExU O7ATEX 1148 Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa

IECEx IBE09.0019

(ATEX) (IECEx)
Oznaczenie Ex eb IIC T6 Gb

Wpyposazenie pionowe

WDU 4 / ZDU 4 1x18, 2 x PE

Dane materiatowe

Powierzchnia polerowanie lustrzane Materiat podstawowy

stal nierdzewna 1.4404
(316 L)

Dane ogélne

Barwny srebrny Stopien ochrony

IP66

Tabela koloréw (podobny) RAL 7001

Cechy standardowe

Wykonanie obudowa ze stali produkt referencyjny KLIPPON STB 3 SS, WDU

nierdzewnej 4, WPE 4, KLIPPON BDX
M20 S

obudowy

Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404 otwory wiercone strona C brak
(316 L)

Ptytka materiatu Poliester z powtoka otwory wiercone strona D brak
aluminium
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otwory wiercone strona A 4 x M20 otwory wiercone strona B 4 x M20, 1 x BDX
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Dtawnice Kablowe Mosiezne Ex e

O 2
w3 L)

D

Dtawnice kablowe z brgzu, odpowiednie do stref
zagrozonych wybuchem Ex e (ochrona zwiekszona).
Zostaty one przetestowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcg norma IEC/EN 60079-0, a takze uzyskaty
certyfikat ATEX.

&
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ VG M20 EXE MS
Nr zam. 1460050000
GTIN (EAN) 4050118266085
llogé 50 ST

Wersja
VG Ex MS (dtawnica kablowa z mosigdzu Ex), Dtawnica kablowa,
proste, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68,

mosigdz, niklowany

Uszczelnienie chloroprenowe, -40 °C-+70 °C

0
6,,‘

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dtawnice kablowe z poliamidu, ktére nadajg sie do
stosowania w strefach zagrozenia wybuchem Ex e
(zwiekszone bezpieczenstwo) oraz Ex i (bezpieczenstwo
wiasne).

Firma Weidmiuiller oferuje szerokg game produktéw, w
tym dfawnic kablowych, ktére sg zgodne z wymaganiami
norm, a ponadto wyrdzniajg sie zwiekszong odpornoscia
na uderzenia o energii do 4/7 J oraz moga by¢
uzytkowane bez ograniczenh w zakresie temperatur do
-60°C. Dtawnice zostaty poddane badaniom wg aktualnej
normy EN 60079-0, a ponadto posiadajg certyfikaty
ATEX oraz IECEXx.

Typ VG M20 EXE 11-14 CR7J G4  Wersja

Nr zam. 2721980000 VG Exe 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe),
GTIN (EAN) 4050118821215 Dtawnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 11 -OD max. 14
llos¢ 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Typ VG M20 EXE 7-12 CR7J G4 Wersja

Nr zam. 2721960000 VG Exe 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe),
GTIN (EAN) 4050118820492 Dtawnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12
llos¢ 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Typ VG M20 EXE 7-13 CR7J G4 Wersja

Nr zam. 2721970000 VG Exe 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe),
GTIN (EAN) 4050118821208 Dtawnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13
llos¢ 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Data sporzgdzenia 08.01.2026 02:05:18 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1460050000
https://eshop.weidmueller.com/p/2721980000
https://eshop.weidmueller.com/p/2721960000
https://eshop.weidmueller.com/p/2721970000

Karta katalogowa
STB 3 EXE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zaslepki z tworzywa sztucznego - Ex e/i 7 Dzuli

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ VP M20 EX SI 7J Wersja

Nr zam. 2066730000

GTIN (EAN) 4050118415346

llos¢ 100 ST poliamid 6

VPK EX 7J (wtyk za$lepiajacy Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek,
zamknigte, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),

Mosiezne zaslepki, teb VP HEX Ex e/d

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zaslepki serii VP umozliwiajg wypetnienie nieuzywanych
przepustéw w sprzecie Ex przy zachowaniu
ognioszczelnosci Ex d, podwyzszonej ochrony
przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony
IP66/67/68.

Typ VP-HEX M20-EX W Wersja

Nr zam. 1218950000

GTIN (EAN) 4050118075571 20 x 1,5, 16 mm, mosiagdz, niklowany
llos¢ 24 ST

VP-HEX (zaslepka Klippon Ex z tbem szes$ciokatnym), Korek, proste, M

Nakretki zabezpieczajace z tworzywa sztucznego, czarne

Ogdlne dane zamowieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ SKMU M20 K SW Wersja
Nr zam. 1736930000

GTIN (EAN) 4008190956400

llos¢ 100 ST

SKMU PA (nakretka kontrujaca z tworzywa sztucznego), Nakretka
kontrujgca, M 20, 6 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)
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Akcesoria

Nakretki zabezpieczajace mosiezne, niklowane

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMU M20 MS Wersja
Nr zam. 1737000000 SKMU MS (nakretka kontrujaca z mosiadzu), Nakretka kontrujagca, M
GTIN (EAN) 4008190956479 20, 3 mm, mosiadz, niklowany
llos¢ 100 ST
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