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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Akcesoria

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Szyna nosna, TS 15, Szeroko$¢: 55 mm, bez
otworu podtuznego, Stal, ocynkowany, chromo-
wany

Nr zam. 8000037599

Typ TS15X5 ST MPC0O712 VER

GTIN (EAN) 4050118653113

lloéé 20 szt.

Data sporzadzenia 05.12.2025 08:56:53 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8000037599
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Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 5.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2165 inch
Wysokos$é 15 mm Wysokos¢ (cale) 0.5906 inch
Szeroko$é 55 mm Szeroko$¢ (cale) 2.1654 inch
Masa netto 1149

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Grubo$¢ materiatu T mm Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
Normy DIN EN 60715 Powierzchnia ocynkowany, chromowany
Materiat podstawowy Stal mocowanie do wbudowania przykrecany
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02

ECLASS 15.0 27-40-06-02
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