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Najlepsza opcja ochrony AC.
W obliczu tych samych wymagań zgłaszanych przez róż-
nych klientów firma Weidmüller opracowała standardowe
konfiguracje rozdzielnic AC współpracujących z różnymi
falownikami stringowymi.
W zależności od wersji, rozdzielnice mogą być wyposa-
żone w bezpieczniki i ochronę przeciwprzepięciową. Roz-
dzielnice te zaprojektowano specjalnie z myślą o głów-
nych producentach falowników stringowych z całego
świata.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Skrzynka

zespolona, wersja zmienno-napięciowa, Z uchwy-
tem bezpiecznika, Ochrona przeciwprzepięciowa I,
Dławnica kablowa, Falownik ciągu

Nr zam. 8000069106
Typ PV 40301S2V1C2A1ES
GTIN (EAN) 4064675331216
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 350 mm Głębokość (cale) 13.7795 inch
Wysokość 1056 mm Wysokość (cale) 41.5747 inch
Szerokość 852 mm Szerokość (cale) 33.5432 inch
Masa netto 45000 g
 

Temperatury
 
Temperatura otoczenia -20 °C…50 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
 

Normy i standardy
 
Normy IEC 61439-2 ed 2.0, EN

61439-2:2011
 

Obudowa
 
rodzaj montażu montaż naścienny Stopień ochrony IP65
 

Wejścia AC
 
Wersja kabla regularny Liczba wejść AC 3
 

Wyjścia AC
 
Rodzaj złącza przewód wyjściowy AC złącze śrubowe, M12 Liczba wyjść AC 1
 

Właściwości elektryczne AC
 
napięcie nominalne 400 V AC Ogranicznik przeciwprzepięciowy strona

AC
480 V AC, typ I, Imax =
50 kA, Up ≤ 2,1 kV, bez
styku pomocniczego

Uziemienie Bezpośrednio w VPU
 

Gwarancja
 
Czasokres 5 lat
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
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ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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