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Zdjecie produktu

OMNIMATE® 4.0 - kolejny etap ewolucji OMNIMATE® Ogéblne dane zaméwieniowe
4.0 jest zgodny z tendencjg wyrazong przez technolo-

gie ,One Cable Technology” (OCT). Koncepcja modu- Wersja Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, Potacze-
towa umozliwia szybka konfiguracje interfejséw hybrydo- nie lutowane THT/THR, Raster w mm (P): 5.00
h ki taia d Wi i ied mm, Liczba biegunéw: 9, 180°, Tube
wych, ktore przesytajg dane, sygnaty i energie w jednym YpE— 3000072454
taczniku. Dzieki temu w wielu aplikacjach mozna ogra- Typ MHS 5/09 VT3 BT
niczy¢ okablowanie, uprosci¢ konserwacje i przyspie- GTIN (EAN) 4064675422969
szyé procesy automatyzacji. Wyjatkowe przytacze SNAP llosé 11 szt.
. . . parametry produktu IEC: 400V /253 A
IN fco fundament, kto.ry przysPlesza p'roces okablowania. UL: 300V / 18.5 A
Najszybsze potaczenia Szybkie, bezpieczne okablowa- opakowanie Tube

nie bez uzycia narzedzi dzieki unikatowym przytgczom
SNAP IN Gotowo$¢ na automatyczne procesy, dzigki
dostawie ,wire ready” z otwartym punktem zaciskowym
Dzwiekowa i wizualna informacja o prawidtowym pota-
czeniu Stwoérz wtasng konfiguracje Elastyczna konfigu-
racja i zamawianie za posrednictwem programu Weid-
miiller Configurator (WMC) Wysytka w ciggu trzech dni,
nawet dla indywidualnie skonfigurowanych produktow
Automatyczne generowanie oferty dla skonfigurowanego
produktu Prosta konfiguracja modutowych ztaczy hybry-
dowych Elastyczne opcje potaczen zasilania, sygnatu i
transmisji danych Przyszto$ciowa, jednoparowa technolo-
gia Ethernet
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 11.9 mm Gtebokos¢ (cale) 0.4685 inch
Wysokos$é 17.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.6772 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 14 mm Szeroko$c¢ 46.38 mm
Szeroko$¢ (cale) 1.826 inch Masa netto 7.34¢g
Temperatury

Temperatura otoczenia -50°C...125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktow OMNIMATE 4.0 Rodzaj przytacza Przytacze dla obwodu
drukowanego
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/ Raster w mm (P) 5.00 mm
THR
Raster w calach (P) 0.197 " kat odejscia 180°
Liczba biegunéw 9 liczba kotkéw lutowanych na biegun 1
Dtugosc¢ kotka lutowniczego (1) 3.2 mm Wymiary kotka lutowniczego 1,0x 1,0 mm
Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.4 mm Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm
lutowniczego (D)
Srednica zewnetrzna pola lutowniczego 2.3 mm Srednica otworu w szablonie 2.1 mm
L1 in mm 40.00 mm L1 w calach 1.5675"
Liczba rzedow 1 liczba rzedéw z biegunami 1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN Zabezpieczenie przed zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20
VDE 57 106 dotknieciem powyzej VDE 0470
ptytki drukowanej
Stopien ochrony IP20 Rezystancja skrosna b mQ
Cykle wpinania 225 Sita wtykania/biegun, maks. 85N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 85N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA 9T Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych |
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTl) =600 Moisture Level (MSL) 1
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 podstawowy materiat styku CuMg
Materiat stykdw Stop Cu Powierzchnia styku cynowana
Typ cynowania matowe Temperatura magazynowania, min. -25°C
Temperatura magazynowania, max. 55 °C Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
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Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 25.3 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 20.8 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 21.8 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 18 A napiecie znamionowe przy kat. 400V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napiecie znamionowe przy kat. 250V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il /2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV Odstep izolacyjny po izolacji, min. 5.4 mm
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Odstep izolacyjny powietrzny, min. 4 mm

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

B / UL 1059) D /UL 1059)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 420V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 18.5 A
F /UL 1059) UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A Odstep izolacyjny po izolacji, min. 5.6 mm
UL 1059)

Odstep izolacyjny powietrzny, min. 4 mm

Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
wartos$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.Tmm
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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