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Rzeczywisty wyglad moze réznié sie
od przedstawionego na ilustracji.

Gama obudéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i ide-
alnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach, w
ktérych wymagana jest odpornos$¢ na korozje, odpornosé
na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.

Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze $ru-
bami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub z row-
kiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chlo-
ropenuOtwory mocujgce poza obszarem uszczelnienia
gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed przeciekiem i
whnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66Udarnos¢
siegajgca 7 dzuliMocowanie bezposrednio w obudowie
lub za pomocg wewnetrznych ptyt montazowychMozli-
wos$¢ montazu nasciennego dzigki otworom mocujacym
lub stopce montazowejGwint mocujacy przygotowany do
montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od konfi-
guracjiWeidmuiller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy
zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazonag
w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Ogolne dane zamdéwieniowe

Wersja Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 15, z otworem
podtuznym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasy-
wowane

Nr zam. 8000073211

Typ TS35X15 ST POK 1626

GTIN (EAN) 4064675356585

llos¢ 20 szt.

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:43:12 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8000073211

TS35X15 ST POK 1626

Karta katalogowa

Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 15 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5906 inch
Wysokos$é 35 mm Wysokos¢ (cale) 1.378 inch
Szeroko$é 243 mm Szeroko$¢ (cale) 9.5669 inch
Masa netto 8.3b¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Grubo$¢ materiatu 1.5 mm Wskazéwka montazowa montaz bezposredni

Normy DIN EN 60715 Powierzchnia ocynkowane galwanicznie
i pasywowane

Materiat podstawowy Stal mocowanie do wbudowania przykrecany

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02

ECLASS 15.0 27-40-06-02
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