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Oferujemy rozwigzania obudéw do uzytku w pojaz-

dach. Nasze rozdzielacze do silnikéw DC, tréjfazowych

i AC gwarantuja idealng funkcjonalno$¢ nawet w przy-
padku wysokiego pradu i napiecia. Kompaktowe wymiary
pozwalajg na elastyczne wykorzystanie miejsca instalacji,
a ze wzgledu na tolerancje obcigzenia wtérnego pradu,
nagrzewanie sie jest niewielkie, co przektada sie na wiek-
szg trwatos$é. Ponadto nasze kolejowe rozdzielacze zapew-
niajg roztozenie napiecia zasilajacego w zestawach kole-
jowych, zapewniajgc wytrzymatos¢ i bezpieczng ochrone
zasilania w pociggach.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Obu-
dowy, Wysokos$é: 458 mm, Szeroko$¢: 382 mm,
Gtebokos$é: 150 mm, Ptyty kotnierzowe: na dole,
u goéry, Materiat podstawowy: stal nierdzewna
1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny

Nr zam. 8000080863

Typ KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG
GTIN (EAN) 4064675593539

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 19.11.2025 07:23:37 MEZ
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 150 mm Gtebokos¢ (cale) 5.9055 inch
Wysoko$¢ 458 mm Wysoko$¢ (cale) 18.0315 inch
Szeroko$¢ 382 mm Szeroko$¢ (cale) 15.0393 inch
Masa netto 127709

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Grubo$¢ materiatu wieka 1.5 mm Grubos$¢ materiatu kotnierza 3 mm
Grubo$¢ materiatu obudowy 1.5 mm Temperatura pracy, max. 135 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Mocowanie wieka M6 wkrety o tbie Normy EN 61373 1b, EN 45545

Powierzchnia

sze$ciokatnym z rowkiem
SW10

nieobrobiony

HL3, EN 15085 CL2

udarnos$é 10 J wersja standardowa

Stopien ochrony IP66, IP67 Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4301
(304)
materiat uszczelniajacy Silikon Stopien ochrony (UL) Type 3, Type 4X, Type 12

Ptyty kotnierzowe

na dole, u géry

Ptytka kotnierzowa Tak

Wyposazenie pionowe

Dostepny uchwyt bezpiecznika Tak

Wpyposazenie poziome

Dostepny uchwyt bezpiecznika Tak

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Powierzchnia nieobrobiony

Materiat podstawowy

stal nierdzewna 1.4301
(304)

Dane ogolne

Barwny srebrny Stopien ochrony IP66, IP67

Tabela koloréw (podobny) RAL 7001

obudowy

Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4301 otwory wiercone strona A brak
(304)

otwory wiercone strona B brak
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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