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Nowy typoszereg z obudowami Klippon® EBi zostat spe-
cjalnie zaprojektowany do zastosowan przemystowych.
Niezawodnie spetnia wszystkie wymagania dotyczace sto-
sowania w trudnych warunkach i charakteryzuje sie atrak-
cyjnymi wiasciwosciami w zakresie wydajnosci. Opta-
calne obudowy ze stali nierdzewnej pozwalajg na bardzo
ekonomiczne rozwigzania i sg rowniez odpowiednie dla
projektéw o ograniczonym budzecie. Oprocz technologii
Klippon® EBi do zastosowan przemystowych, w strefach
zagrozonych wybuchem dostepna jest technologia Klip-
pon ® EBx. Obudowy z dopuszczeniami cULus dostepne
sg na zyczenie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon EBi HS (Essential Box w wersji przemy-
stowej - $ruby zawiasowe), Obudowy, Wyso-
ko$¢: 300 mm, Szerokosé: 300 mm, Gtebokos¢:
200 mm, Materiat podstawowy: stal nierdzewna
1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny

Nr zam. 8000090344

Typ KEBIHS303020S2NO0 AL
GTIN (EAN) 4064675855484

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 200 mm Gtebokos¢ (cale) 7.874 inch
Wysokos$é 300 mm Wysokos¢ (cale) 11.811 inch
Szeroko$é 300 mm Szeroko$¢ (cale) 11.811 inch
Masa netto 5618.68 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40°C..85°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Grubo$¢ materiatu wieka 1.5 mm Grubo$¢ materiatu obudowy 1.5 mm
Silikon Nie Temperatura pracy, max. 85 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C Mocowanie wieka Szesciokatna $ruba M5 z

rowkiem, szeroko$¢ klucza
10 mm + zawias

Powierzchnia

nieobrobiony

udarnosé

10 J wersja standardowa

Stopien ochrony

materiat uszczelniajacy

IPG6

Chloropren

Materiat podstawowy

mocowanie obudowy

stal nierdzewna 1.4301
(304)

Montaz poprzez tylng
Scianke obudowy

Wskazéwka: stopien ochrony Ochrona IP jest Ptytka kotnierzowa Nie
zapewniana
tylko po montazu
nasciennym przy uzyciu
zatgczonych podktadek
uszczelniajacych.
Numery certyfikatow obudowy
Deklaracja zgodnoé¢ nr. (DoC LVD) DE PS2650 220428
0011SS01
Wpyposazenie pionowe
WDU 10/ ZDU 10 1x20 WDU 16 / ZDU 16 1x17
WDU 2,5 /2zDU 2,5 /IDU 2,5 1x41 WDU 35 / ZDU 35 1x12
WDU 4 / ZDU 4 1x34 WDU 6 / ZDU 6 1x25
Wpyposazenie poziome
WDU 10 / ZDU 10 1x20 WDU 16 / ZDU 16 1x16
WDU 2,5 /2zDU 2,5 /1DU 2,5 2x40 WDU 35 / ZDU 35 1x12
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WDU 4 / ZzDU 4 2x33 WDU 6 / ZDU 6 2x25
dtawiki u géry / u dotu

M20 21 M12 55

M40 6 M32 8

M25 18 M16 36
dtawiki z prawej strony

M25 18 M16 45

M40 8 M32 15

M20 28 M12 72
zlacza srubowe z lewej strony

M12 72 M16 45

M32 15 M25 18

M20 28 M40 8
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Akcesoria

Plytki montazowe

Ptytki montazowe z otworami lub bez otworéw,
umozliwiajgce montaz szyn montazowych DIN
zaréwno podtuznie, jak i poprzecznie, a takze montaz
komponentéw bezposrednio na ptytce montazowej.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ KEB MOPL 3030 S2N H Wersja

Nr zam. 8000074316 Klippon EB (Essential Box), Ptytka montazowa, Wysoko$¢: 240 mm,
GTIN (EAN) 4064675425267 Szeroko$¢: 240 mm, Gteboko$¢: 1.5 mm, Materiat podstawowy: stal
llos¢ 1ST nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny

Typ KEB MOPL 3030 MSZN Wersja

Nr zam. 8000074171 Klippon EB (Essential Box), Ptytka montazowa, Wysoko$¢: 240 mm,
GTIN (EAN) 4064675425168 Szeroko$¢: 240 mm, Gtebokos¢: 1.5 mm, Materiat podstawowy:
llos¢ 1ST blacha stalowa, ocynkowany, srebrny

Stopka montazowa

/;;‘ Nalezace do wyposazenia dodatkowego stopy
. B =] montazowe pozwalajg na montaz obudow takze od
y JL"A ’2 zewnatrz.
L 4 \
y & "
R
oA N
v 4 &
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ KEB MOFT SMALL S4 SET Wersja
Nr zam. 2660200318 Klippon EB (Essential Box), Stopa montazowa, Wysokos$é: 38 mm,
GTIN (EAN) 4064675275695 Szeroko$¢: 55 mm, Gteboko$é: 10.5 mm, Materiat podstawowy: Stal,
lloé¢ 1ST nieobrobiony, srebrny

Uchwyty na dokumenty

Uchwyty na dokumenty do prawidtowego
przechowywania dokumentéw w obudowie.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DOHA KEB A6 S4B R Wersja
Nr zam. 8000075807 Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysoko$¢: 95 mm,
GTIN (EAN) 4064675425359 Gteboko$¢: 20 mm, Materiat podstawowy: stal nierdzewna 1.4404,
llos¢ 1ST srebrny

Element dystansowy

Wykonane ze stali szlachetnej elementy dystansowe
oferowane sg w trzech dtugosciach i umozliwiajg
zwiegkszenie odlegtosci pomiedzy szyng montazowa lub
szyng DIN i tylng $ciang obudowy.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SP M6 15 MSZN Wersja

Nr zam. 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190857851 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 15 mm, Materiat podstawowy:
llosé 2 ST Stal, srebrny

Typ SP M6 20 MSZN Wersja

Nr zam. 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190850234 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$¢: 20 mm, Materiat podstawowy:
llosé 2 ST Stal, srebrny

Typ SP M6 30 MSZN Wersja

Nr zam. 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokoé¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190850241 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 30 mm, Materiat podstawowy:
llos$é 2 ST Stal, srebrny

Uchwyt tabliczki znamionowej

Dostepnych jest wiele réznych uchwytéw etykiety,
ktore w razie potrzeby moga zapewni¢ odpowiednig
\ ekspozycje. Istnieje réwniez mozliwo$¢ zastosowania
Y dodatkowych tabliczek znamionowych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ TPSDHA KEB 100X25 S4BR  Wersja

Nr zam. 8000075818 Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysoko$¢: 25 mm,
GTIN (EAN) 4064675425632 Szeroko$¢: 141 mm, Gtebokoéé: 16.5 mm, Materiat podstawowy: stal
llosé 1ST nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny

Typ TPSDHA KEB 130X50 S4BR  Wersja

Nr zam. 8000075816 Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysoko$¢: 50 mm,
GTIN (EAN) 4064675425366 Szeroko$¢: 171 mm, Gtebokoé¢: 16.5 mm, Materiat podstawowy: stal
llosé 1ST nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
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Plytki montazowe

Ptytki montazowe z otworami lub bez otworéw,
umozliwiajgce montaz szyn montazowych DIN
zaréwno podtuznie, jak i poprzecznie, a takze montaz
komponentéw bezposrednio na ptytce montazowej.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ GFSC M5X10 TX20 SET Wersja

Nr zam. 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Sruba mocujaca, Wysoko$é: 13.3 mm,
GTIN (EAN) 4050118063820 Szerokos¢: 8.5 mm, Gtebokos¢: 8.5 mm, Materiat podstawowy: stal,
llo$¢ 1ST ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny

material montazowa

Mozliwo$¢ integracji, rozszerzania i dostosowywania
do indywidualnych wymagan - doskonate akcesoria do
wszystkich zastosowan

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw
systemowych do nowych obudoéw z serii Klippon®

TB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan.

Zestawy materiatébw montazowych

Zestawy materiatbw montazowych pozwalajg na
szybkie i tatwe mocowanie uchwytow tabliczki
znamionowej, uchwytéw na dokumenty oraz oston
przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet - SD jest niezbedny do
montazu plastikowych identyfikatoréw (Trafolyte) lub
tabliczek znamionowych. Przy uzyciu tego zestawu mozna
zamocowac identyfikator lub tabliczke znamionowa
bezposrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania
tabliczki znamionowej zostat opracowany specjalnie w
tym celu. Tylko za pomocg tego zestawu mocujgcego
mozna zapewnié, ze w obudowie nie powstang zadne
miejsca przeciekdéw i unikna¢ uszkodzenia tabliczki.
Uniwersalny zestaw do mocowania — TPSD zostat
opracowany, aby umozliwi¢ bezpieczny i szybki

montaz np. uchwytéw na tabliczki znamionowe, oston
przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosujac
zestaw do mocowania mozna zminimalizowad, o ile nie
catkowicie wykluczy¢, ryzyko wyciekéw.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ LKSC M6X8 A2 TX30 Wersja

Nr zam. 2704960000 Klippon TB (Terminal Box), Zastaw mocujacy, Wysokos$¢: 11.3 mm,
GTIN (EAN) 4050118753196 Szeroko$¢: 13.6 mm, Gtebokosé: 13.6 mm, Materiat podstawowy: stal
llos¢ 500 ST nierdzewna, nieobrobiony, srebrny
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Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 1.2X6.5X150 Wersja

Nr zam. 2749640000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 6.5 mm, Dtugos¢
GTIN (EAN) 4050118896381 koncowki: 150 mm, Grubos$¢ korncowki (A): 1.2 mm

llos¢ 18T
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