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Standardowa oferta rozdzielnic.

Ochrona i monitorowanie stringdéw w instalacji fotowolta-
iczne;j.

Firma Weidmdiiller opracowata petng oferte standardo-
wych fotowoltaicznych rozdzielnic DC do instalacji foto-
woltaicznych. Produkty te sg efektywnie i konkurencyjnie
dopasowane do najpopularniejszych rozwigzan stosowa-
nych w takich celach. Od 6 do 32 wej$¢ - nasza genera-
cja X oferuje peten zakres produktéw do monitorowanych
i niemonitorowanych rozdzielnic, umozliwiajgc klientom
korzystanie z doswiadczenia firmy Weidmueller’ oraz jako-
$ci jej produktéw. Gen X

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Skrzynka
zespolona, 1500 V, Z uchwytem bezpiecznika,
Ochrona przeciwprzepigciowa ll, Dtawnica
kablowa, do montazu $ciennego, Odtacznik prze-
tacznika, Poziomo, Monitoring pradu, Monitorowa-
nie napiecia, Monitorowanie temperatury, Falow-
nik centralny

Nr zam. 8000101212

Typ PV 208SOF3CXXVOOOTAPA15LWW
GTIN (EAN) 4099986008946
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 300 mm Gtebokos¢ (cale) 11.811 inch
Wysokos$é 636 mm Wysokos¢ (cale) 25.0393 inch
Szeroko$é 847 mm Szeroko$¢ (cale) 33.3464 inch
Masa netto 17491.08 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -20°C..45°C Temperatura eksploatacyjna -20°C to +45 °C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1
1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Kontrola przewodu DC

Zasilanie

Z wtasnym zasilaniem Funkcja monitorowania Solar SMS, Napiecie
wyjsciowe, prad
wyjéciowy, temperatura

Monitorowanie napiecia

Solar SMS monitorowanie temperatury Solar SMS

Monitoring pradu

Solar SMS

Normy i standardy

Normy EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
Obudowa
rodzaj montazu montaz nascienny Stopien ochrony IP65
Wejscia DC
wktadka bezpiecznikowa 22 x 58 mm
Zabezpieczenie bezpiecznikowe 30A,35A,40A,50A,60A, 70A, 75 A
Liczba wejs¢ DC 8
Zabezpieczone bieguny stringu +/-

Rodzaj ztacza przewod wejsciowy DC

Dtawnica kablowa

Ztacze przewdd wejsciowy DC (-)

ztgcze srubowe

Standardowy bezpiecznik topikowy

gPV (EN 60269-6)

Funkcjonalne ztagcze uziomowe

Wypust kablowy Liczba wejsé 1
kablowych

Srednica kabla, min. 6 mm

Srednica kabla, maks. 12 mm
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Przytacze przewodu

Rodzaj przytacza

Dtawnica kablowa M20

Liczba wejsé

8

Liczba wpustéw kablowych

21

Wejscie DC + & -

Potaczenie przewodowe

Rodzaj przytacza

Dtawnica kablowa M 16

Wypust kablowy

Liczba wejsé¢
kablowych

16

Srednica kabla, min.

5 mm

Srednica kabla, maks.

10 mm

Ztacze przewdd wejsciowy DC (+)

ztacze srubowe

Typ bezpiecznika

pusty uchwyt bezpiecznika

Pozycja bezpiecznikéw

wejécia dodatnie i ujemne

Typ bezpiecznika

pusty uchwyt bezpiecznika

Wyjscia DC

Ztgcze przewod wyjsciowy DC

Przytacze srubowe M 12 i nakretka

Wyjscie DC + & -

Potaczenie przewodowe

Rodzaj przytacza

Dtawnica kablowa M40

Przekréj poprzeczny
przewodu, min.

150 mm?

Przekréj poprzeczny
przewodu, maks.

400 mm?2

Liczba wyjs¢ DC 2

Roztacznik obcigzenia ma styk Nie

pomochniczy

Wiasciwosci elektryczne DC

Napiecie znamionowe 1500V Moc zataczalna 400 A (DC21B 1500 V)

Uziemienie Bezposrednio w VPU Ochrona przeciprzepigciowa strona DC 1500 V typ Il ze zdalnym
zestykiem

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857

ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92

ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 SO FXCXXVX OX TXPX 15 P F ES

PV 1: v DC LO Industrial
PV 2: pv DC L1 Industrial
PV 3: pv DC L2 Industrial

Number of inputs (01-38)

SO switch-disconector

£0 -» Swich-Disconector

51 < Switchedisconnector with remote disconnection {SW RD)
52 - Mocided Case Circuft Breaker (MCCBY

53 - Motorized pwitch-dcennactor [SW b

54 < Swiichedisconnector with Contactor (SW K)

i - No Switch-dicoonector reeded [M/A]

F: Fuses / Fuseholders position
FO = Fuses Both Poles

FL = Only Posithve Fuses

F2 - Only Mogative Fuses

F3 = Only Fuse Hokders

F4 <5 Only Fuse holder i posttive f+)

F5 = Oely fusa holder in negative [-]

X< by Fesa hekdirs needed (/4]

o0: il Fuses Type & € 10/15/16/20/ 25/ 30/40/50/S5/60/63/80 - (Example £10)

N WM Fuses Type = N A0/S0/63/80/100/ 135160/ 200/ 250,315/ 355,400 — |Example M40}
CXX < WA NXX 3 NJA

L

W SPD Type

VO = SPD Class 11 f V1 <> SPD Class 1#01/ W2 = SPD Class |
VX = No SPD needed (NfA)

OX: output type

0% -3 b holes needed [M/A)
00 - Cabke Gland

01 5 WHME

O > MC4

03 - Multhis 06

Country / Whole World

Floating: ves (F) / NO

P: Portrait
L: wandscape

10: 1000v
15: 1500v

TX: Monitoring Device
T < No maonitoring (M/A)

T2 3 TC 16 | LV or 1.5V

TS 7€ 2016

73 TC 16H

T8 & Others

T Fannich

TAL - Solar 5MS (234)

TAZ -3 Solar SMS [S04)

Tal = Soler SAR5 LoRaWAN [254)
T4 -3 Soldar SMS LoRaWAN (508)

PX: power Supply for (TX)
X No Power Supply Nesded {NA)
0 - Salf. Puwarnd (BRE]

1 ¥ External Power Supphy (PS5 ALDC)
PA > ol Powered [EE)
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