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taczenie elektrowni fotowoltaicznych dzieki niezawodnej i
bezpiecznej komunikacji przemystowe;.

Czerpigc ze swojego bogatego doswiadczenia w dziedzi-
nie projektéw fotowoltaicznych oraz komunikacji przemy-
stowej, firma Weidmiiller stworzyta game skrzynek komu-
nikacyjnych do systemoéw fotowoltaicznych. Na potrzeby
tej gamy opracowali$my 2 rézne serie produktow:
Rodzina ,Premium” to produkty odznaczajgce sie najwiek-
szg wytrzymatoscia. Stworzone po to, by oferowac statg
tacznosé dzieki systemowi zasilania awaryjnego. W ten
sposob uzyskujemy niezawodnos$¢ i moc w jednym roz-
wigzaniu. Nowa rodzina ,Lite” oferuje takg sama tgczno$é
sygnatowa w terenie jak wersja ,Premium”, ale w bardziej
kompaktowym wariancie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Modut
komunikacji, 230 V AC, Ochrona przeciwprze-
pieciowa |, Zasilany baterig, Monitoring pradu,
moduty kontrolne, Monitorowanie napigcia, Moni-
torowanie wartosci granicznej, Skrzynka komuni-
kacyjna, RJ45

Nr zam. 8000101285

Typ PV CUXI16TXU 1DXAXWXR2WW

GTIN (EAN) 4099986191976

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 200 mm Gtebokos¢ (cale) 7.874 inch
Wysokos$é 530 mm Wysokos¢ (cale) 20.8661 inch
Szeroko$é 430 mm Szeroko$¢ (cale) 16.9291 inch
Masa netto 16000 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -20°C..50°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Kontrola przewodu DC

Zasilanie Bateria PRO ECO 72 W 24 Funkcja monitorowania Switch sieciowy,
V3A zarzadzalny Ethernetu
przemystowego z portami
RJ45, Potaczenie miedzy
urzgdzeniami obiektowymi
a SCADA przez RS-485
Monitorowanie napiecia Tak

Normy i standardy

Normy IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2020
Obudowa
rodzaj montazu montaz nascienny Stopien ochrony IP65
Wejscia DC
Liczba wejsé 15 Liczba wpustéw kablowych 2
Wiasciwosci elektryczne DC
Napiecie znamionowe 230V Ogranicznik przeciwprzepigciowy strona PU | 1+1 LCF 280V /

AC

12,5 kA, bez styku
pomocniczego

Uziemienie

Nie

Bezposrednio w VPU

Ochrona przeciwprzepieciowa strona
EIA RS485 (kontrola przewodu)
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Gwarancja

Czasokres 5 lat

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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