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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wersja zmienno-napigciowa, styk pomocniczy i
alarmowy, Ochrona przeciwprzepigciowa Il, TN-C-
S,TN-S,ITzN, ITbez N, TT

Nr zam. 8000104168

Typ PVC AC 11 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN) 4099986573475

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 28.02.2026 03:12:27 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 132 mm Gtebokos¢ (cale) 5.1968 inch
Wysokos$é 200 mm Wysokos¢ (cale) 7.874 inch
Szeroko$é 200 mm Szeroko$¢ (cale) 7.874 inch

Masa netto 2866.64 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -40 °C..50°C Wilgotnoséc¢ 0...85% wilgotnosé

wzgledna, bez kondensacji

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunéw 4 Styk sygnalizacyjny 250V 1A 1CO
napiecie znamionowe (AC) 230V Sie¢ niskiego napigcia TN-C-S, TN-S, IT z N, IT bez
N, TT
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) <1.5kV Rodzaj napiecia AC
Zabezpieczenie bezpiecznikowe Nie Zakres czestotliwosci, maks. 60 Hz
Zakres czestotliwosci, min. 50 Hz Normy IEC 61643-11,EN
61643-11
klasa wymagan wg EN 61643-11 T2 maksymalne napigcie state, Uc (AC) 300V
Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) N-PE 65 kA Prad wytadoweczy In (8/20us) N-PE 40 kA
Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ Il Prad wytadoweczy In (8/20us) przewdd- 20 kA
PE
sygnat akustyczny Nie Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 50 kA
przewoéd-PE

Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) <1.5kV Klasa pradu zwarciowego ISCCR 50 kA
Zdolno$¢ wygaszania pradu nastepczegonie uwzglednia sie pradu Whbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie
Ifi nastepczego w sieci
Objete zakresem dostawy
Dotaczone akcesoria Artykut Stopa montazowa

lloé¢ 4

Artykut Korek uszczelniajacy

llos¢ 8
Gwarancja
Czasokres 5 lat
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Dane ogoétne

Normy IEC61643-11,EN Stopien ochrony IP65
61643-11

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941

ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-90-90

ECLASS 15.0 27-17-90-90
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Ostony przeciwstoneczne PV

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PV SUNCOVER 20/20/13 Wersja

Nr zam. 8000143243 Fotowoltaika, Ostona przeciwstoneczna
GTIN (EAN) 4099987111829

llos¢ 18T
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