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Standardowa oferta dla falowników stringowych Multi
MPPT
Ochrona stringów i falowników przed przepięciami.
Ochrona długich kabli i wejść falowników stringowych
(MPPT’) ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowej
pracy instalacji fotowoltaicznych, bez względu na to, czy
są to instalacje dachowe, czy przemysłowe. W tym celu
firma Weidmueller opracowała ofertę produktów z zesta-
wem różnych rozdzielnic, pomagających chronić kable i/
lub stronę wejściową DC stringów falownika przez poten-
cjalnymi przepięciami. Rozwiązania te pozwalają instala-
torom i deweloperom korzystać z doświadczenia firmy
Weidmueller’ w zakresie fotowoltaiki oraz jej zaangażowa-
nia w zapewnienie zgodności z normami jakościowymi.
Multi-MMPT

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Skrzynka

zespolona, 1500 V, Ochrona przeciwprzepięciowa
II, WM4C, do montażu ściennego, Poziomo, Falow-
nik ciągu, 12 MPP

Nr zam. 8000109860
Typ PV 124SXFXCXXV0O1TXPX15LWW
GTIN (EAN) 4099986666344
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 300 mm Głębokość (cale) 11.811 inch
Wysokość 536 mm Wysokość (cale) 21.1023 inch
Szerokość 747 mm Szerokość (cale) 29.4094 inch
Masa netto 25000 g
 

Temperatury
 
Temperatura otoczenia -20 °C…45 °C Temperatura eksploatacyjna -20ºC to +45ºC
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Kontrola przewodu DC
 
Funkcja monitorowania Niemonitorowane
 

Normy i standardy
 
Normy IEC 61439-2 ed 3.0, EN

61439-2:2020
 

Obudowa
 
rodzaj montażu montaż naścienny Stopień ochrony IP65
 

Wejścia DC
 
Liczba wejść DC 24
Rodzaj złącza przewód wejściowy DC łącznik wtykowy WM4C
Złącze przewód wejściowy DC (-) łącznik wtykowy WM4C
Liczba punktów maksymalnej mocy
(MPP)

12

Funkcjonalne złącze uziomowe Wypust kablowy Liczba wejść
kablowych

1

Średnica kabla, min. 6 mm
Średnica kabla, maks. 12 mm

Przyłącze przewodu Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Liczba wejść 24
Liczba wpustów kablowych 1
Złącze przewód wejściowy DC (+) łącznik wtykowy WM4C
Typ bezpiecznika ani wkładki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika
Typ bezpiecznika ani wkładki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika
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Wyjścia DC
 
Złącze przewód wyjściowy DC łącznik wtykowy WM4C Rodzaj złącza przewód wyjściowy DC łącznik wtykowy WM4C
Liczba wyjść DC 24
 

Właściwości elektryczne DC
 
Napięcie znamionowe 1500 V Uziemienie Bezpośrednio w VPU
Ochrona przeciprzepięciowa strona DC 1500 V typ II ze zdalnym

zestykiem
 

Gwarancja
 
Czasokres 5 lat
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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