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taczenie elektrowni fotowoltaicznych dzieki niezawodnej i
bezpiecznej komunikacji przemystowe;.

Aby zapewni¢ wiarygodne informacje na temat wszyst-
kich istotnych parametrow pogodowych dotyczacych
instalacji fotowoltaicznej, firma Weidmdiiller stworzyta
oferte skrzynek pogodowych do systeméw fotowoltaicz-
nych, obejmujaca 2 rodziny produktéw:

Premium: Gotowe do natychmiastowego uzycia, niezwy-
kle masywne i zabezpieczone przed wszelkim oddziaty-
waniem warunkow atmosferycznych. Lite: Nowa rodzina
.Lite” oferuje gtéwne funkcje i zabezpieczenia dostepne w
wersji ,Premium”, ale w kompaktowej obudowie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Obudowy, Monitor przemystowy,
230V AC, RJ45, Internetowy, Skrzynka pogo-
dowa

Nr zam. 8000113428

Typ PV WC 1IXRXPXG2SXMXS6WW

GTIN (EAN) 4099986694217

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 200 mm Gtebokos¢ (cale) 7.874 inch
Wysokos$é 530 mm Wysokos¢ (cale) 20.8661 inch
Szeroko$é 430 mm Szeroko$¢ (cale) 16.9291 inch
Masa netto 10262.69 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -20°C..50°C Temperatura eksploatacyjna -20°C to +50°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

Kontrola przewodu DC

Zasilanie Bateria PRO ECO 72 W 24 Funkcja monitorowania Router Ethernetu
V3A przemystowego z portami
4G i RJ45, Potaczenie
miedzy obiektowymi
czujnikami pogody a
SCADA przez RS-485
Monitorowanie napiecia Tak
Normy i standardy
Normy IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2011
Obudowa
rodzaj montazu montaz nascienny Stopien ochrony IP65
Wejscia DC
Liczba wejsé 11 Liczba wpustéw kablowych 9

Wiasciwosci elektryczne DC

Napiecie znamionowe 230V Ogranicznik przeciwprzepigciowy strona PU | 1+1 LCF 280V /
AC 12,5 kA, bez styku
pomocniczego
Uziemienie Bezposrednio w VPU Ochrona przeciwprzepieciowa strona  tak, bez zestyku

EIA RS485 (kontrola przewodu) pomocniczego
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Dane techniczne
Gwarancja
Czasokres 5 lat
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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