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Bezpieczne zdalne wytgczanie Dachowe instalacje foto-
woltaiczne mogg wymagacd urzgdzenie odtgczajgcego w
punkcie, w ktérym kable sg wprowadzane do budynku,
podtgczonego do sieci zasilania w budynku. Pozwala to
strazy pozarnej na prowadzenie prac gasniczych w sytu-
acji awaryjnej bez niepotrzebnego zagrozenia. Po przy-
wroceniu zasilania wytgcznik pozarowy PV Next Fireman
automatycznie ponownie tgczy stringi fotowoltaiczne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przetacznik stra-
zacki, PV Next, 1100V, 2 MPP, 2 wejscia / 1 wyj-
$cie na MPP, Ochronnik przeciwprzepigciowy | / II,
Odtacznik zdalny, WM4C

Nr zam. 8000114374

Typ PVC DC 21 10 2MPP RD SPD1R WM4 11
GTIN (EAN) 4099986766976

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 132 mm Gtebokos¢ (cale) 5.1968 inch

Wysokos$é 238 mm Wysokos¢ (cale) 9.3701 inch

Szeroko$é 300 mm Szeroko$¢ (cale) 11.811 inch

Masa netto 5046 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -20°C..50°C Wilgotnoséc¢ 5...95 % bez obroszenia

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Objete zakresem dostawy

Dotaczone akcesoria Artykut Stopa montazowa
llos$¢ 4
Artykut Korek uszczelniajgcy
llos¢ 2
Gwarancja
Czasokres 5 lat
Zatwierdzenia i normy
Dopuszczenia EN 61439-2, IEC 61439-2,
Dyrektywa OVE R
11-1:2022-05-01
Charakterystyka elektryczna
Znamionowe napiecie state 1100V
Znamionowa obcigzalno$¢ pragdowa Prad znamionowy 43.75 A
krétkoterminowa
Prad na maksymalny punkt mocy, maks. 35 A
Znamionowy prad staty na potaczenie Prad na ciag, maks. 35.00 A
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Dane ogoétne

Normy EN 61643-31 Stopien ochrony IP65
Miejsce instalacji Chroniony obszar
zewnetrzny (>1 km od
morza)
Obudowa
Materiat izolacyjny Poliester wzmacniany rodzaj montazu nakfadki mocujace
wtéknem szklanym,
poliweglan
udarno$é IKO8 Zgodnie z mocowanie obudowy Za pomoca stép
wymaganiami I[EC montazowych
62208, IK 10 Zgodnie z
wymaganiami IEC 62262
Stopien ochrony Il Rodzaj przytacza - przewéd Wityk WM4C
Odtacznik zdalny
Automatyczne ponowne zamykanie po Tak
spadku napiecia
Liczba cykli pracy 10000
Napigcie sterownicze 100 VAC-250V AC 50/60Hz
Styk pomocniczy odfgcznika zdalnego Wypust kablowy Liczba wej$é 1
kablowych
Przytacze przewodu Rodzaj przytacza Ztacza z zaciskiem
Srubowym
Elastyczne, maks. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K

z tulejkg kablowg, DIN 1.5 mm?2
46228 pt 1, maks.

Styk sterujacy odtacznika zdalnego Wypust kablowy

Liczba wejs¢ 1
kablowych
Przytacze przewodu Rodzaj przytgcza Ztgcza z zaciskiem
Srubowym
Elastyczne, maks. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K

z tulejkg kablowg, DIN 1.5 mm?2

46228 pt 1, maks.

Typ roztaczenia obwodu zasilania Wyzwalanie przy zbyt niskim napieciu

czas wylaczania 15s

Pobor pradu w przetagczniku przesuwnym Typ switcha

Przetacznik strazacki

Pobor pradu, wskazéwka

Prad szczytowy wystepuje tylko przez krétki czas,
w przypadku gdy kondensatory przetgcznika
strazackiego zostaty uprzednio catkowicie
roztadowane.

Szczytowy pobor pradu 300 mA
Staty pobér pradu 30 mA

Liczba cykli wytaczania przy pradzie 300

zZnamionowym

Wykonanie odtgcznika Zdalne roztagczenie w obudowie

Zdolnos¢ taczeniowa odtgcznika DC-PV1, IEC 60947-3

Wejscia

Liczba punktéw maksymalnej mocy 2

(MPP)

Funkcjonalne ztacze uziomowe Wypust kablowy Liczba wejs¢ 1

kablowych
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Przytacze przewodu

Rodzaj przytacza

Ztgcze sprezynowe z
aktuatorem

Elastyczne, maks.
HO5(07) V-K

25 mm?2

Liczba wpustéw kablowych

3

Wejscie DC + & -

Potaczenie przewodowe

Rodzaj przytacza

tagcznik wtykowy WM4C

Kompatybilny przekr6j EN 50618:2015
poprzeczny przewodu

Przekréj poprzeczny 4 mm?2
przewodu, min.
Przekréj poprzeczny 6 mm?
przewodu, maks.

Wypust kablowy Liczba wejs¢ 4

kablowych

Typ bezpiecznika

ani wktadki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika

Fuses

Nie

Maks. ilos¢ wejs¢ DC

na uktad maksymalnego punktu mocy, 2 wejscia potgczone réwnolegle

Liczba wej$¢ przewoddéw na MPP

<2

Styk zewnetrzny ochronnika
przeciwprzepieciowego

Liczba wejsé

Wypust kablowy

Liczba wejsé
kablowych

1

Przytacze przewodu

Rodzaj przytacza

Ztgcze sprezynowe z
aktuatorem

Elastyczne, maks.
HO5(07) V-K

1.5 mm?2

z tulejkg kablowg, DIN 1.5 mm?2

46228 pt 1, maks.

Wyjscia

Maks. ilo$¢ wyjs¢ DC

na uktad maksymalnego punktu mocy, 1 wyjscie

Wyjscie DC + & -

Potaczenie przewodowe

Rodzaj przytacza

tacznik wtykowy WM4C

Kompatybilny przekréj TUV 2 Pfg1169/08.07
poprzeczny przewodu

Przekréj poprzeczny 4 mm?
przewodu, min.
Przekréj poprzeczny 6 mm?2

przewodu, maks.

Zabezpieczenie przed przeciazeniem, strona DC

Normy EN 61643-31 Prad testu ochrony odgromowej limpuls 6.25 kA
(10/350 ps)
Prad roztadowania, maks. (8/20 us) 40 kA Poziom ochrony Up (+/-,-/PE, +/PE) <3.8kV
Pobér mocy w stanie gotowosci PC <0,2W Prad zwarciowy ISCPV 11000 A
taczny prad wytadowczy ltaczny (8/20 50 kA Prad wytadowczy In (8/20 ps) 20 kA
ps)
Klasa wymagan Typ I/11 taczny prad wytadoweczy ltgczny 12.5 kA
(10/350 ps)
Poziom ochrony Up (-/PE) < 3.8 kV Poziom ochrony Up (+/-) <3.8kV
Poziom ochrony Up (+/PE) < 3.8 kV napiecie systemu PV, maks. Ucpv 1100V
Ochrona przeciprzepieciowa strona DC 1000 Vtyp I + 1l Maksymalne ciggte napiecie robocze 1100V
DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/PE
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
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ECLASS 11.0 22-567-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-567-02-92 ECLASS 14.0 22-567-02-92
ECLASS 15.0 22-567-02-92

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja Combiner box for inverters
with Fireman switch and
surge protection for the
connection to 2 MPP
tracker.

Suitable for remote
disconnection of the DC
side by the fire department
according to VDE-AR-
E2100-712.

Max. string voltage Uoc:
1100 VDC Integrated
surge protection with class
I+Il combined arresters
with signal contact.
Suitable for protection
against overvoltages in

a photovoltaic system
according to DIN CLC/TS
51643-32. MPP1:

2 inputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

1 output, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

MPP2:

identical to MPP1

DC fireman switch:
Switching off by
undervoltage tripping.
Switching off by reaching a
temperature of 2 100 °C in
the housing.

Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.

With signal contact.
Connection of the fireman
switch control line 230
VAC via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm?2.
Connection of the signal
contact 24 VDC (max. 300
mA) via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm2.
Protection class: IP65.

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 238x300x132
mm. Approval according to
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low voltage switchgear IEC
61439-1 and EN 61439-2
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Ostony przeciwstoneczne PV

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PV SUNCOVER 30/20/13 Wersja

Nr zam. 8000143249 Fotowoltaika, Ostona przeciwstoneczna

GTIN (EAN) 4099987111881
lloé¢ 18T

Narzedzia do ciecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzia do ciecia przewoddéw o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na ciecie przewodow
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tnagce (od KT 8 do KT

22) sg réwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Wersja

Nr zam. 1157820000 narzedzia do ciecia, Obcinaczki na jedna reke
GTIN (EAN) 4032248945344

llos¢ 18T

Narzedzia

Do przewodoéw cienkodrutowych i masywnych ze
specjalnymi materiatami izolacyjnymi Wysoka jako$¢
zdejmowania izolacji do zastosowania przemystowego
(spetnia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane
noze umozliwiajg zdejmowanie specjalnych izolacji z
przewodoéw Dtugos¢ zdejmowanej izolacji ustawiana
ogranicznikiem Wysoka elastyczno$¢ dzieki wymiennym
zespotom zdejmowania izolacji Wysoka doktadno$é
powtarzalnosci wyniku zdejmowania izolacji Przewod
bez uszkodzen Wysoka stabilno$¢ daje dtugg zywotnos$¢ i
wysoka niezawodnos$¢ Zintegrowana funkcja ciecia
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Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ MULTI-STRIPAX PV Wersja

Nr zam. 1190490000 Fotowoltaika, Ztacze wtykowe
GTIN (EAN) 4032248973262

llosé 18T

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Phillips, SDK
PH DIN 5262, ISO 8764 /2-PH, uchwyt zgodny z ISO
8764-PH, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDK PH3 Wersja

Nr zam. 9008500000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056491

llosé 18T

Wkretaki z koncéwka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z koricéwka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, korncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llos¢ 18T

Typ SDS 1.0X5.56X150 Wersja

Nr zam. 9008350000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056316

llosé 18T
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Ztacza PV-Stick podiaczane przez uzytkownika

=

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Szybciej znaczy lepiej. Ta maksyma jest rowniez
prawdziwa dla okablowania instalacji fotowoltaicznych.
Nasze poreczne taczniki dobrze lezg w dtoni nawet w
temperaturach ponizej zera i moga by¢ tatwo i szybko
montowane bez koniecznos$ci stosowania narzedzia do
zagniatania.

Dlatego nie wymagajg stosowania stykow
zaprasowywanych i narzedzi, a takze pozwalaja

unikng¢ btedéw montazowych. Dzigki temu mozna
zaoszczedzié nawet 50% czasu potrzebnego do instalacji
- bez pogorszenia jako$ci potgczen. Nowe ztacza do
zastosowan fotowoltaicznych uzyskaty aprobate TUV i
spetniajg wymagania normy IEC 62852.

Nasza technologia ,.SNAP IN” pozwala na bezpieczne
wykonywanie potaczen przy minimalnym naktadzie pracy:
witdz, obréé: prad!

1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)Technologia SNAP
INJako$¢ zgodna z normg IEC 62852Ergonomiczna,
nagradzana konstrukcjaNajszybsze dostepne obecnie na
rynku ztgcze PVNiezawodno$¢ potaczenia

Typ PV-STICK+ VPE10 Wersja

Nr zam. 1303450000 Fotowoltaika, Ztacze wtykowe
GTIN (EAN) 4050118102468

llog¢ 10 ST

Typ PV-STICK- VPE10 Wersja

Nr zam. 1303490000 Fotowoltaika, Ztacze wtykowe
GTIN (EAN) 4050118102529

llog¢ 10 ST

Akcesoria

* W

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ostona przeciwpytowa ,Dustcap VSSO” chroni ztgcza
fotowoltaiczne firmy Weidmdiiller oraz ztacza typu 4 przed
whnikaniem pytu i brudu.

.SafetyClip” chroni ztacza fotowoltaiczne firmy
Weidmdiller przed przypadkowym otwarciem i moze by¢
odblokowany tylko przy uzyciu specjalnego narzedzia
uniwersalnego.

Typ VSSO WM4 C Wersja

Nr zam. 1254870000 Fotowoltaika, Ptaska konstrukcja
GTIN (EAN) 4050118047479

llos¢ 100 ST
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Opaski kablowe odporne na promieniowanie UV

Poliamid 6.6 odporny na promieniowanie UV gwarantuje
wyjatkowg trwato$¢ specjalnych opasek kablowych
nawet przy silnym narazeniu na dziatanie promieni
ultrafioletowych. Znakomite do statego uzytkowania na
zewnatrz budynkéw.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CB-UVR 290/4,5 BK Wersja

Nr zam. 2659350000 Opaska kablowa, 4.5 x 290 mm, poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN) 4050118682816

llos¢ 100 ST

Kabel ze ztaczem Y

Kabel Y jest stosowany do rownolegtego tgczenia kilku
stringéw w systemie fotowoltaicznym, np. do dzielenia
linii przed falownikiem.

Kable sg dostepne w réznych wariantach przytaczy.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PVHYM-M-XXXX6W+11 Wersja

Nr zam. 2877850000 Fotowoltaika, Kabel ze ztaczem Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male,
GTIN (EAN) 4064675666417 6mmz2, 1100 V

llos¢ 18T

Typ PVHYM+M+XXXX6W-11 Wersja

Nr zam. 2877860000 Fotowoltaika, Kabel ze ztagczem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female,
GTIN (EAN) 4064675666424 6mmz2, 1100 V

llosé 18T

Przycisk zatrzymania awaryjnego
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AC SB E 5A 1POL PO 06KV Wersja

Nr zam. 3077660000 Fotowoltaika, Przycisk zatrzymania awaryjnego, 1-biegunowe, 600 V
GTIN (EAN) 4099987081887 AC,5 A

llosé 18T

Sealing sets

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BLINDPLUG SET5 7X28MM Wersja

Nr zam. 3077670000 Fotowoltaika, Blind plug

GTIN (EAN) 4099987081894

llosé 18T

Typ BLINDPLUG SET50 7X28MM  Wersja

Nr zam. 3077650000 Fotowoltaika, Blind plug, Akcesoria, Zaslepka, 50 sztuki
GTIN (EAN) 4099987081870

llos¢ 18T

Zestawy oznacznikéw PV

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PV MARKER 1-3 MPP Wersja

Nr zam. 8000149520 Fotowoltaika, Oznaczniki urzadzen, Akcesoria, Znaczniki kabli
GTIN (EAN) 4099987229197 i przewoddw, Opaska kablowa, Zestaw opisywania, Etykieta
llos¢ 1ST ostrzegawcza, Oznacznik kabla, samoprzylepny
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Zapasowa wkiladka ochronnika przeciwprzepieciowego

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ VPU PV I+l 0 1000 Wersja

Nr zam. 2530600000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /
GTIN (EAN) 4050118540819 I, Spare arrester

llos¢ 9 ST

Typ VPU PV I+l OM 1000 Wersja

Nr zam. 2534300000 Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection | / I, Spare
GTIN (EAN) 4050118545906 arrester

llosé 9 ST

Data sporzadzenia 16.11.2025 06:24:25 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

13


https://eshop.weidmueller.com/p/2530600000
https://eshop.weidmueller.com/p/2534300000

