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Okablowanie instalacji stanowi szczegdlne wyzwanie

w zakresie projektu modutowych ztgczek szeregowych.
Rozwigzania musza by¢ zaréwno ekonomiczne, jak i nie-
wielkie. Nalezy réwniez zagwarantowacé prostg obstuge
i przejrzystos$¢. Rozdzielnice instalacji i mate rozdzielacze
oferujg niewiele miejsca na okablowanie. Nasze modu-
towe ztaczki szeregowe dla instalacji budynkowych spet-
niajg wszystkie wymagania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk modutowy wielorzedowy, ztacze $rubowe,
inne, 25 mm?2, liczba przytaczen: 26, liczba pozio-
moéw: 1, TS 35, V-0

Nr zam. 8000122105
Typ TR BD WPD OVP1
GTIN (EAN) 4099986844216
lloéé 1 szt.
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Gtebokosé 68 mm Gtebokos¢ (cale) 2.6772 inch
Wysoko$¢ 96.2 mm Wysoko$¢ (cale) 3.7874 inch
Szeroko$¢ 248 mm Szeroko$¢ (cale) 9.7638 inch
Masa netto 1011¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55 °C Temperatura otoczenia -50°C...85 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

Zgodne, z wytgczeniem
6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Informacje ogoélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16

maks.
Normy IEC 60947-7-1, IEC Szyna montazowa TS 35
61643-11,EN 61643-11,
UL 1449
dalsze dane techniczne
otwarte strony zamknieta wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji
rodzaj montazu montaz bezposredni
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny inne
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 25 mm?2 Znamionowe natezenie pradu 152 A
Prad przy maksymalnym 152 A Normy IEC 60947-7-1, IEC
oprzewodowaniu 61643-11,EN 61643-11,
UL 1449
Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3
parametry systemu
niezbedna ptyta zamykajgca Nie liczba poziomoéw 1
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Tak
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4 kierunek podtaczenia z boku

maks.

Dtugos$é¢ odizolowania

19 mm

Rodzaj przytagcza

ztacze srubowe

Data sporzadzenia 27.02.2026 07:02:35 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

TR BD WPD OVP1

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

liczba przytaczen 26 Zakres zaciskania, maks. 25 mm?2
Zakres zaciskania, min. 1.5 mm? $ruba dociskowa M 6

Wielkos$¢ ostrza Gr. PZ2 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16
Przekréj przytacza przewodu, cienki 15 mm2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 15 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 15 mm?2
przewéd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 15 mm?2
wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 15 mm?2
jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewdéd 15 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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