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Standardowa oferta dla falownikéw stringowych Multi Ogoélne dane zaméwieniowe

MPPT

Ochrona stringéw i falownikéw przed przepigciami. Wersja Fotowoltaika, Zmontowana obudowa, Skrzynka

Ochrona dtugich kabli i wej$¢ falownikéw stringowych zespolona, 1500 V, Ochronnik przeciwprzepie-
) . ciowy | / Il, WMA4C, do montazu $ciennego,

(MPPT’) ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowej Poziomo, Falownik ciagu, 9 MPP

pracy instalacji fotowoltaicznych, bez wzgledu na to, czy Nr zam. 8000126426

sg to instalacje dachowe, czy przemystowe. W tym celu Typ PV 118SXFXCXXV101TXPX15LWW

firma Weidmueller opracowata oferte produktéw z zesta- ﬁ;": (EAN) ?219986907355

wem réznych rozdzielnic, pomagajacych chroni¢ kable i/
lub strone wej$ciowg DC stringéw falownika przez poten-
cjalnymi przepieciami. Rozwigzania te pozwalaja instala-
torom i deweloperom korzysta¢ z doswiadczenia firmy
Weidmueller’ w zakresie fotowoltaiki oraz jej zaangazowa-
nia w zapewnienie zgodno$ci z normami jako$ciowymi.
Multi-MMPT
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 300 mm Gtebokos¢ (cale) 11.811 inch

Wysokos$é 536 mm Wysokos¢ (cale) 21.1023 inch

Szeroko$é 747 mm Szeroko$¢ (cale) 29.4094 inch

Masa netto 13947.39¢g

Temperatury

Temperatura otoczenia -20°C..45°C Temperatura eksploatacyjna -20°C to +45°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Kontrola przewodu DC

Funkcja monitorowania Niemonitorowane

Normy i standardy

Normy IEC 61439-2 ed 3.0, EN

61439-2:2020

Obudowa

rodzaj montazu montaz nascienny Stopien ochrony IP65

Wejscia DC

Liczba wejs¢ DC 18

Rodzaj ztacza przewdd wejsciowy DC  fgcznik wtykowy WMA4C

Ztgcze przewdd wejsciowy DC (-) tacznik wtykowy WM4C

Liczba punktéw maksymalnej mocy 9

(MPP)

Funkcjonalne ztagcze uziomowe Wypust kablowy Liczba wejsé 1
kablowych
Srednica kabla, min. 6 mm

Srednica kabla, maks. 12 mm

Przytacze przewodu

Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe

Liczba wejs¢

18

Liczba wpustéw kablowych

3

Ztgcze przewdd wejsciowy DC (+)

tagcznik wtykowy WMA4C

Typ bezpiecznika

ani wktadki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika

Typ bezpiecznika

ani wktadki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika
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Dane techniczne
Wyjscia DC
Ztgcze przewdd wyjsciowy DC tacznik wtykowy WM4C Rodzaj ztacza przewdd wyjsciowy DC  tacznik wtykowy WMA4C
Liczba wyjs¢ DC 18
Wiasciwosci elektryczne DC
Napiecie znamionowe 1500V Uziemienie Bezposrednio w VPU
Ochrona przeciprzepieciowa strona DC 1500 V typ I+l ze zdalnym
stykiem
Gwarancja
Czasokres 5 lat
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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PV 1 P OC 10 Industrial
PV 2: 9 0C 11 Industrial
PV 31 pvDC 12 Industial

Combiner Box Name Description

PV 2 24 SO FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

{_ Country / Whole World

Floating: ves (/o

P: pontrait
L: Landscape

10: 1000v

OX: Outpat type

R -
0% WA 1008 WA

V: 59D Type:

VO SPD Class 11/V1 = SPD.Class 1411 /V2 9 SPD Class |
VX = No $PD needed (H/A)
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