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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter
Lock), Obudowy, proste, Wysokosé: 300 mm, Sze-
roko$¢: 400 mm, Gtebokos¢: 200 mm, Materiat
podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), ele-
ment szczotkowany, nieobrobiony, srebrny

Nr zam. 8000133639

Typ KEBIQL304020S2NO0O AL

GTIN (EAN) 4099987368575

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 04.03.2026 02:55:58 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Atesty

Wpymiary i masa

Gtebokosé 200 mm Gtebokos¢ (cale) 7.874 inch
Wysokos$é 300 mm Wysokos¢ (cale) 11.811 inch
Szeroko$é 400 mm Szeroko$¢ (cale) 15.748 inch
Masa netto 6825.84 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C..85°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Grubo$¢ materiatu wieka 1.5 mm Grubo$¢ materiatu obudowy 1.5 mm
Grubo$¢ materiatu 1.5 mm Temperatura pracy, max. 85 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C Powierzchnia element szczotkowany,

nieobrobiony

udarnosé 10 J wersja standardowa Stopien ochrony IP66

Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4301 materiat uszczelniajagcy Poliuretan
(304)

mocowanie obudowy 4 |ub 6, nieprzelotowy Ptytka kotnierzowa Nie

otwoér gwintowany
MG z tytu; opcjonalnie
za posrednictwem
dodatkowej stopki
montazowej

Pokrywa

Tak

obszary zastosowania

technika instalacyjna

Numery certyfikatow obudowy

Deklaracja zgodno$é nr. (DoC LVD)

DE PS2650 220428
001ISS0O1

DEF |Warunki zatwierdzenia

CE

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, pokrywa

Uziemienie, obudowa, wewnetrzne

Przyspawana $ruba
uziemienia M6 w
obudowie i pokrywie
Przyspawana $ruba
uziemienia M6 w
obudowie i pokrywie

Uziemienie, obudowa, zewnetrzne

Przyspawana $ruba
uziemienia M6 w
obudowie i pokrywie

Wyposazenie pionowe

WDU 10/ ZDU 10

3x51

WDU 16 / ZDU 16

3x40

WDU 2,6 /ZDU 2,5 /IDU 2,5

3x61

WDU 35 / ZDU 35

3x19
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WDU 4 / ZzDU 4 3x51 WDU 6 / ZDU 6 3x40
Wpyposazenie poziome

WDU 10/ zZDU 10 3x21 WDU 16 / ZDU 16 3x18
WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x42 WDU 35 / ZDU 35 3x13
WDU 4 / ZDU 4 3x35b WDU 6 / ZDU 6 3x27
ditawiki u goéry / u dotu

M20 70 M12 8b

M40 15 M32 24

M25 40 M16 96
dtawiki z prawej strony

M25 10 M16 32

M40 5 M32 8

M20 21 M12 bb
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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