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Inteligentny produkt w kompaktowym rozmiarze
Zastosowanie skrzynek monitorujgcych do modernizacji
systemow fotowoltaicznych umozliwia uzyskanie danych
na poziomie stringéw w systemach fotowoltaicznych z
wykorzystaniem istniejgcych, niemonitorowanych roz-
dzielnic generatora PV-DC. Wszystko bez dodatkowych
prac, takich jak konieczno$¢ wykonywania wykopéw i
prowadzenia okablowania.

Zintegrowane monitorowanie mocy zapewniane przez
nasz system monitorowania Solar SMS umozliwia wta-
$ciwy nadzér nad instalacja fotowoltaiczna w celu zagwa-
rantowania najlepszej wydajnosci systemu.

Ponadto nasze skrzynki monitorujgce do systemow
fotowoltaicznych spetniajg wymogi normy IEC/EN
61439-2:2020, co gwarantuje wysoka niezawodnos$¢
dostarczanych urzadzen.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, 1500 V, WMA4C, do montazu $cien-
nego, Poziomo, sygnaty cyfrowe, moduty kontro-
Ine, Monitoring pradu, Monitorowanie napigcia,
Monitorowanie temperatury, 16-kanatowa

Nr zam. 8000135050

Typ PV 216SXFXCXXVXO1TATPA15LWW

GTIN (EAN) 4099987056205

llos$¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 210 mm Gtebokos¢ (cale) 8.2677 inch
Wysokos$é 302 mm Wysokos¢ (cale) 11.8897 inch
Szeroko$é 558 mm Szeroko$¢ (cale) 21.9685 inch
Masa netto 7255 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -20°C..45°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytaczeniem

Whytgczenie RoHS (w przypadkach,

w ktérych ma to zastosowanie / jest

6al, 7a, 7cl

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Kontrola przewodu DC

Zasilanie

Z wiasnym zasilaniem

Funkcja monitorowania

Solar SMS, Napiecie
wyjéciowe, prad
wyjéciowy, temperatura

Monitorowanie napiecia

Solar SMS

monitorowanie temperatury

Solar SMS

Monitoring pradu

Solar SMS

Normy i standardy

Normy IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2020
Obudowa
rodzaj montazu montaz nascienny Stopien ochrony IP65
Wejscia DC
Zabezpieczenie bezpiecznikowe Nie Liczba wejs¢ DC 16

Ztacze przewdd wejsciowy DC (-)

Ztacze obiektowe WM4 C

Ztacze przewdd wejsciowy DC (+)

Ztgcze obiektowe WM4 C

Typ bezpiecznika

ani wktadki bezpiecznika
ani uchwytu bezpiecznika

Typ bezpiecznika

ani wktadki bezpiecznika
ani uchwytu bezpiecznika

Wyjscia DC

Ztgcze przewod wyjsciowy DC

Ztgcze obiektowe WM4 C

Rodzaj ztgcza przewoéd wyjsciowy DC

Ztgcze obiektowe WM4 C

Liczba wyj$¢ DC

16

Wiasciwosci elektryczne DC

Napiecie znamionowe

1500V

Ochrona przeciprzepieciowa strona DC

Brak ochrony
przepieciowej
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Gwarancja

Czasokres 5 lat

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description
PV 2 24 SO FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

[7 Country / Whole World

PV 1: P DC 10 Industrial

PV 2: pv DC L1 Industrial
PV 3: v 0C 2 ndusial Floating: ves (7} /0
Number of inputs (01-36) P: portrait

L: tandscape

10: 1000v

15: 1500¢

TH: Monit

€K C1L Fuses Type 2 € 10/1S16/20/2530/40/S0/SS/60/63/E0 - (Example C10) OX: Output type

N Type

o xS 33 G
13 v
BN

VIX: SPD Type e

VO 3 SPD Class I/ V1 SPD Class 1411/ V2 3 $PD Class |
VX 2 No SPD needed (N/A)
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