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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja , Liczba stykéw: 1, zestyk przetaczny AgNi, Znamio-
nowe napigcie sterowania: 12 V DC, prad trwaty:
16 A, PUSH IN, Dostepnos$¢ przycisku testowego:
Tak

Nr zam. 8000158717

Typ CRIKIT P 12vDC 1CO L/D/PB UL

GTIN (EAN) 4099987367967

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

C Us

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Wpymiary i masa

Gtebokosé 72.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.8543 inch
Wysokos$é 97 mm Wysokos¢ (cale) 3.8189 inch
Szeroko$é 15.9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.626 inch
Masa netto 886.2 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura otoczenia -40 °C...70°C
Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Strona sterownicza

Znamionowe napiecie sterowania 12V DC Prad znamionowy DC 23,5 mA
moc znamionowa 565 mW Rezystancja cewki 1440 Q+ 10 %

Wskazanie statusu

Zielona dioda LED

uk?ad ochronny

Dioda zwrotna

Napiecie cewki przekaznika
instalowanego jako zamiennik rézni sie
od znamionowego napiecia sterowania

Nie

Napiecie cewki przekaznika

instalowanego jako zamiennik

12V DC

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zataczajace 250V AC Ciagty prad 16 A @ 1CO with bridged
output wire connections;
12 A; @ 1CO without
bridged output wire
connections
max. czestotliwo$é zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie faczeniowe AC, max. 250V
obcigzeniu znamionowym
Napiecie tgczeniowe DC, max. 250V Obcigzalno$¢ przy napigciu 4000
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.
Obciagzalno$¢ przy napieciu statym 384 W @24V Opoznienie wtaczenia <12ms
(obciazenie rezystancyjne), maks.
OpoZnienie wytgczenia <6 ms Typ zestyku 1 CO contact (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna

5 x 106 potaczen

min. moc wigczalna

10mA@12V, 100 mA @
5V
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Robocza wysoko$¢ nad poziomem
morza

Szyna montazowa
Dostepno$¢ przycisku testowego

<2000 m, nad poziomem morza

TS 35
Tak

Wersja przycisku testowego

Przycisk testowy z blokada, Przycisk testowy bez blokady

Mechaniczny wskaznik potozenia Tak
przetacznika
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Ztgcze zenskie
Klasa palnosci UL94 V-0
Komponent Pokrywa przekaznika

Klasa palnosci UL94

V-2

Koordynacja izolacji

Kategoria przepigeciowa

udarowe napiecie wytrzymywane

4 kV (1,2/50 ps)

Stopien ochrony

IP20

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN Dtugos$¢ usunigcia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, AWG 20

jednodrutowy, max. jednodrutowego, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 16 przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2

jednodrutowego, maks. (AWG) cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
maks.

Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,56 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Mostek poprzeczny dla gniazd w gamie CUBESERIES CRI.
Wersje z czerwonym i niebieskim tworzywem sztucznym
do kodowania potencjatow Wersje dla gniazd PUSH IN:
Mostek poprzeczny 8-stykowy dla A1 i A2 na cewce
Mostek wtykowy 2-stykowy do tgczenia sasiednich
gniazd Mostek wtykowy 2-stykowy do tgczenia kanatéw
wyjs$ciowych w ramach jednego gniazda Wersja z
gniazdami skrecanymi: Mostek krzyzowy 8-stykowy do
faczenia sasiednich gniazd

Typ CXI CCP 2P BL Wersja

Nr zam. 3052660000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987022484

llos¢ 20 ST

Typ CXI CCP 2P RD Wersja

Nr zam. 3052650000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987022477

llosé 20 ST

Typ CXI CCP 8P BL Wersja

Nr zam. 3052700000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987022507

llos¢ 10 ST

Typ CXI CCP 8P RD Wersja

Nr zam. 3052690000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987022491

llos¢ 10 ST

Typ CXI CCS 8P GY Wersja

Nr zam. 3052620000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987022446

lloé¢ 2ST

Typ CXX JMP 2P BL Wersja

Nr zam. 3053260000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023085

llos¢ 30 ST

Typ CXX JMP 2P RD Wersja

Nr zam. 3053250000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023078

llosé 30 ST
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