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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja , Liczba stykéw: 2, zestyk przetaczny AgNi, Znamio-
nowe napigcie sterowania: 115 V AC, prad trwaty:
12 A, PUSH IN, ztacze $rubowe, Dostepnos¢ przy-
cisku testowego: Tak

Nr zam. 8000158985

Typ CRMKIT S 115VAC 2CO L/PB UL

GTIN (EAN) 4099987371124

llos¢

10 szt.

Data sporzadzenia 04.09.2026 11:39:40 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8000158985
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Atesty

c M us

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Wpymiary i masa

Gtebokosé 72.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.8543 inch
Wysokos$é 97 mm Wysokos¢ (cale) 3.8189 inch
Szeroko$é 31T mm Szeroko$¢ (cale) 1.2205 inch
Masa netto 785.6 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura otoczenia -20°C...70°C

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223474
Strona sterownicza
Znamionowe napigcie sterowania 115 VAC Prad znamionowy AC 72.6 mA
moc znamionowa 1.8 VA Rezystancja cewki 158 Q10 %
Wskazanie statusu Zielona dioda LED Napiecie cewki przekaznika Nie
instalowanego jako zamiennik rézni sie
od znamionowego napiecia sterowania
Napiecie cewki przekaznika 24V AC
instalowanego jako zamiennik
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatagczajace 250V AC Ciagty prad 12A
max. czestotliwo$é zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie przetaczajace (AC), maks. 250V
obcigzeniu znamionowym
Napiecie przetaczajgce (DC), maks. 250V Obcigzalnos$¢ przy napieciu 3000
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.
Obciazalno$¢ przy napieciu statym 288W @ 24V Opoznienie wtaczenia <15 ms
(obcigzenie rezystancyjne), maks.
OpoZnienie wytgczenia <12 ms Typ zestyku 2 CO contact (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna

2 x 107 cykli faczeniowych

Dane ogdlne

Robocza wysoko$¢ nad poziomem
morza

<2000 m, nad poziomem morza

Szyna montazowa

TS 35

Dostepno$¢ przycisku testowego

Tak

Data sporzadzenia 04.09.2026 11:39:40 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Przycisk testowy z blokada, Przycisk testowy bez blokady

Mechaniczny wskaznik potozenia Tak
przetacznika
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Ztacze zenskie
Klasa palnosci UL94 V-0
Komponent Pokrywa przekaznika

Klasa palnosci UL94

V-2

Koordynacja izolacji

Stopien zanieczyszczenia

2

Kategoria przepieciowa

wytrzymatos$¢ napieciowa strona
sterowania - strona obcigzenia

4 kVef / 1 Min.

Wytrzymato$¢ dielektryczna
sgsiadujacych stykow

3 KVeff / 1 min.

wytrzymatos$¢ napieciowa wzgledem 3 kVeff / 1 min. Stopien ochrony IP20

szyny no$nej

Dalsze szczegoéty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztagcz PUSH IN, ztacze sSrubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego

Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, AWG 20

jednodrutowy, max. jednodrutowego, min. (AWG)

Przekroj przytacza przewodu, AWG 16 Przekroj przewodu, gigtki z tulejkg 1.5 mm?2

jednodrutowego, maks. (AWG) kablowg (DIN 46228-1), maks.

blizniacza tulejka kablowa, maks. 1.6 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,56 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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