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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, Raster
w mm (P): 6.35 mm, Liczba biegunéw: 8, 180°,
skrzynia

Nr zam. 8000168138

Typ MPS 6/08 STN BB

GTIN (EAN) 4099987793148

llos¢ 32 szt.

parametry produktu

IEC: 1000V / 40.3 A/ 0.75 - 6 mm?
UL: 600V /30A /AWG 20-AWG 10

opakowanie

skrzynia
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Gtebokosé 43 mm Gtebokos¢ (cale) 1.6929 inch

Wysoko$¢ 20.5 mm Wysoko$¢ (cale) 0.8071 inch

Szeroko$¢ 53.6 mm Szeroko$¢ (cale) 2.1102 inch

Masa netto 40.95¢g

Parametry systemu

Rodzina produktow OMNIMATE 4.0 Rodzaj przytacza Przytacze pola

Metoda wykonywania ztagcz SNAP IN z dZzwignig Raster w mm (P) 6.35 mm

Raster w calach (P) 0.250" Kierunek odejscia przewodu 180°

Liczba biegunéw 8 LTin mm 44.45 mm

L1 w calach 1.750" Liczba rzedow 1

liczba rzedéw z biegunami 1 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
VDE 57 106 dotknieciem palcami

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 Stopien ochrony IP20

VDE 0470

Rezystancja skros$na <6 mQ Dtugos$¢ odizolowania 11 mm

Cykle wpinania 225 Sita wtykania/biegun, maks. 11.25N

Sita ciagniecia / biegun, maks. 10N

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PBT GF Barwny czarny

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Tabela koloréw (podobny) RAL 9011

grupa materiatéw izolacyjnych | Porownywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =600

Moisture Level (MSL) Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Materiat stykdw Stop Cu Powierzchnia styku cynowana

Temperatura magazynowania, min. -25°C Temperatura magazynowania, max. 55 °C

Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 125°C

Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.75 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 4 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.75 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 6 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.5 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 4 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.75 mm? z koricéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 4 mm?

min. maks.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 40.3 A
(Tu=20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 404 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 36.3 A

biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 36.3A napiecie znamionowe przy kat. 1000V

biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2

napiecie znamionowe przy kat. 1000V napiecie znamionowe przy kat. 800V

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2
znamionowe napigcie udarowe przy kat.
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

8V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 8 kV

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat.
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

8 kV
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Dane znamionowe wg UL 1059

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

B / UL 1059) C/ UL 1059)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 1000 V
D /UL 1059) F /UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 30 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / 30 A
UL 1059) UL 1059)

Pragd znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A
UL 1059)

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20

przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 10

maks.

Wazna informacja

Uwagi * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Rysunki
Zdjecie produktu Rysunek wymiarowany
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