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Z naszymi wstepnie zmontowanymi zestawami do oka-
blowania przektadnikéw prgdowych oszczedzasz czas i
koszty zwigzane z magazynowaniem. Oferujemy rézne
konfiguracje aplikacji, w tym wszystkie odpowiednie
akcesoria i etykietowanie w jednym kompletnym pakie-

cle.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja PUSH IN, 6 mm?2, 500 V, 30 A, Ciemnobezowy
Nr zam. 8000174149

Typ TAR NS VDE-AR-N 4100

GTIN (EAN) 4099987879460

llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 79.1 mm Gtebokos¢ (cale) 3.1142 inch
Wysoko$¢ 100 mm Wysoko$¢ (cale) 3.937 inch
Szeroko$¢ 147.9 mm Szeroko$¢ (cale) 5.8228 inch
Masa netto 616 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Informacje ogélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8

maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze

PUSH IN

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony zatrzaskowe Tak

rodzaj montazu wciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm? Napiecie znamionowe 500V

Znamionowe napiecie state 500V Znamionowe natezenie pradu 30A

Prad przy maksymalnym 30A Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 0.78 mQ

oprzewodowaniu 60947-7-x

Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.31 mW
60947-7-x

Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Nie liczba poziomoéw 1

liczba zaciskéw na poziom 32 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos¢ odizolowania 12 mm

Rodzaj przytacza PUSH IN liczba przytaczen 32

Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Wielko$¢ ostrza 0,8 x4,0 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
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Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 10 mm?2
drutu, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 6 mm?2
wielodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodow, przewdéd 6 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewoéd wielodrutowy, min.
Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2

wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodow, przewdd 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000902 ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902 ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 11.0 27-14-11-26 ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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