Weidmiiller 3

WDK 2.5 LD RT 24VDC -+ Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

RoHS

Vnmrum

Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe Ogoélne dane zaméwieniowe

komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-

tow zabezpieczajgcych i funkcjonalnych bezposrednio Wersja Blok zaciskowy, ztacze sSrubowe, Ciemnobezowy,
w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe ioilzﬂr:‘;wﬂ; VTSZgg/ liczba przytaczen: 3, liczba
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza- Y— 8023630606

wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem Typ WDK 2.5 LD RT 24VDC —+

- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste- GTIN (EAN) 4008190298524

mow rozdzielczych. Ztgczki szeregowe komponentéw llos¢ 25 szt.

umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wana na funkcje instalacje.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 62.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4606 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 63 mm Wysoko$é 69 mm
Wysokos$¢ (cale) 2.7165 inch Szeroko$¢ 5.1 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch Masa netto 11.11¢g
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...565°C Temperatura otoczenia -5 °C...40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 356
dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony liczba identycznych ztaczy 1

wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu weciskany
eksplozji

czes$¢ elektroniczna Dioda $wiecaca czerwona

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid

Barwny

Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 24V
Znamionowe napigcie state 24V Znamionowe natezenie pradu 10 A

Prad przy maksymalnym 10 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napiegcie udarowe 0.8 kV
60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W Kategoria przepieciowa 1]

60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3
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parametry systemu

Wykonanie Ztacze $rubowe, z LED niezbedna ptyta zamykajaca Tak
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 2
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia z boku
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm

Moment obrotowy dociggajgcy, min. 0.4 Nm

Dtugos$¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza 2 ztgcze $rubowe
Rodzaj przytacza ztacze $rubowe
liczba przytaczen 3

Zakres zaciskania, maks. 4 mm?

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2

drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewéd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 4 mm?
wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, przewodd 0.13 mm?2

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 4 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.13 mm?2
jednodrutowy, min.
Maks. przekrdj przytacza, cienki przewdd 0.13 mm2
wielodrutowy, min.

Zaciskany przewod Dane przytacza

Ztgcze Srubowe

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ jednodrutowe, HO5(07)
V-U
min. 0.5 mm?2
maks. 4 mm?2
znamionowy 2.5 mm?2
przewdd i koncoéwka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | min. 10 mm
izolacji maks. 10 mm

znamionow}0 mm
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Dane techniczne
Dane przytacza Ztgcze Srubowe
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe,
HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
maks. 4 mm?2
zZnamionowy 2.5 mm?
przewdd i korncowka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | min. 10 mm
izolacji maks. 10 mm
znamionow{0 mm
wymiary
przesuniecie TS 35 35.5 mm
Wazna informacja
Informacje produktowe Uwzglednij dopuszczalng temperature robocza w trybie ciggtym
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Mostki poprzeczne

Mmoo
i LEA

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.

Iy

St

Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztagczek modutowych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ wayv 2.5/2 Wersja

Nr zam. 1053660000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190031121 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 50 ST

Typ waQyv 2.5/3 Wersja

Nr zam. 1053760000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, z6tty, 32 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190058999 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é¢: 7 mm

llosé 50 ST

Typ wav 2.5/4 Wersja

Nr zam. 1053860000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190049706 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 50 ST

Typ wayv 2.5/5 Wersja

Nr zam. 1053960000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190158446 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 10 ST

Typ wayv 2.5/6 Wersja

Nr zam. 1054060000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190102272 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

lloé¢ 10 ST

Typ wayv 2.5/7 Wersja

Nr zam. 1054160000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190011246 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 10 ST

Typ waQyv 2.5/8 Wersja

Nr zam. 1054260000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190073572 8, Raster w mm (P): 5.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llosé 10 ST

Typ wayv 2.5/10 Wersja

Nr zam. 1054460000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190135089 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢ 20 ST

Typ waQyv 2.5/15 Wersja

Nr zam. 1059660000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, z6tty, 32 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190002411 15, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llosé 10 ST

Typ waQyv 2.5/30 Wersja

Nr zam. 1067500000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190031107 30, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm

llos¢

10 ST
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Typ wayv 2.5/20 Wersja
Nr zam. 1577570000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190125868 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm
llos¢ 10 ST
Typ waQyv 2.5/32 Wersja
Nr zam. 1577600000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190154035 32, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7 mm
llos¢ 10 ST

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajgce sg niezbednymi
akcesoriami dla ztagczek szeregowych. Ptytki separacyjne
T L e zapewniajag optyczng i elektryczng separacje
ey \J St poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
(Bt 8 R zwigkszajac bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
v strukture wewnatrz szafy sterujgcej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,
chronigc je przed kontaktem z cze$ciami pod
napieciem i gwarantujgc czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztagczek szeregowych firmy
Weidmuiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.
Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WAP WDK2.5 Wersja

Nr zam. 1059100000 Ptytka koncowa do ztagczek, Ciemnobezowy, Wysoko$¢: 69 mm,
GTIN (EAN) 4008190101954 Szeroko$é: 1.6 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llogé 20 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnigciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llosé 50 ST
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z symbolem btyskawicy

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W

Basall oraz do katownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
= | Dostepne sg oznaczniki neutralne, ze standardowym
| nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
=== | btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD mogg by¢
— opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do
! nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
o | J z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
= —m M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi

specyfikacjami etykietowania.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ WAD 5 MC B GE/SW Wersja
Nr zam. 1120450000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248901272 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 26ty
llo$é 48 ST
neutralna
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodow oraz wtykéw, a takze
podzespotow elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do

E—— ‘ szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

e oznacznikow.

[IIILLLD | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

[LLLLLLL | kontrastowy i dostepny w réznych szeroko$ciach.

| Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

DEK 5/5 MC NE WS Wersja

1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
4008190397111 Weidmueller, biaty

1000 ST
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Plus

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854490000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248393596 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

druk specjalny

333338338233

ELEREELEEEEH]

FE TR
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EEEREEEEEEEH

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztgczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalaja nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciagami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 8/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1640750000 WS, Znakowanie zaciskdw, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456627 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 144 ST
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neutralna

[CLLLLT "'Iw

Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 8/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1640740000

GTIN (EAN) 4008190279103 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
llogé 720 ST

WS, Znakowanie zaciskow, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00

Uchwyt znacznikéw

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwosé¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tgczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST
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