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COMPLIANT

Interfejsy pasywne do przekazywania sygnatéw pocho-
dzacych ze ztgcza wtykowego D-sub, zgodnego z IEC
807-2 / DIN41652 do ztacza kotnierzowo-srubowego.
Gtéwne wiasciwosci to: Gama ztgcz wtykowych meskich
i zenskich 0 9,15,37 i 50 stykach. Potaczenie elektryczne
1: 1 miedzy ztgczami sterowania a polem. Moduty RS-45
o bardzo kompaktowej budowie do mocowania na stan-
dardowej szynie montazowej TS3b5. Bolec uziemienia

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Interfejs, RSSD, cyfrowy modut wejsciowy/wyj-
$ciowy PLC, Ztacza SUB-D wg IEC 60807 / DIN
41652, Wtyczka 50-biegunowa, ztacze $rubowe

Nr zam. 8155640000

Typ RS SD50B UNC LPK2
GTIN (EAN) 4008190037826
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty ( €
ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E141197

Wymiary i masa

Gtebokosé 66 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5984 inch
Wysoko$é 154 mm Wysokos¢ (cale) 6.063 inch
Szeroko$c¢ 154 mm Szeroko$¢ (cale) 6.063 inch
Masa netto 263 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...70 °C Temperatura eksploatacyjna 0..55°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6al, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-27 1d-4¢73-8b09-bd0aaee3697a

Dane znamionowe UL

Prad znamionowy IN 15A Temperatura pracy UL, min. 0°C
Temperatura pracy UL, maks. 25°C Napiecie znamionowe UN 64V

dane przyftacza

liczba biegundéw (strona sterownika) Wityczka 50-biegunowa

przytacze (strona obiektu)

LPK 2H 5.08mm

uziemienie Tak

Przytacze (strona sterowania)

Ztgcza SUB-D wg IEC
60807 / DIN 41652

dane znamionowe

napiecie nominalne 100V prad znamionowy na ztgcze 15A
wspoétrzedne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178 napiecie znamionowe 100V
kategoria przepiecia 1] stopien zabrudzenia 2

test napiecia impulsu 0.8 kV

przytacze pole

Min. przekroj poprzeczny przewodu, AWG 26
AWG

rodzaj potaczenia

ztgcze $rubowe

tulejka z kotnierzem z tworzywa 2.5 mm?2
sztucznego, maks.

elastyczny z tulejkg, min.

0.5 mm?2
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Dane techniczne

elastyczny z tulejka, maks. 2.5 mm?2 elastyczny, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2
elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 staty, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2
staty, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? dtugos$¢ zdejmowanej izolacji 6 mm
moment dokrecajacy, maks. 0.6 Nm moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm
obszar zacisku, maks. 1.5 mm? obszar zacisku, min. 0.15 mm?2
Maks. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 12
AWG
Standard features
Forma konstrukcyjna listwa z gniazdami
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0383400000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190088026 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos¢:
llos¢ 40M 7.5 mm

Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 GR 7032 Wersja

Nr zam. 0383530000 Wspornik koricowy, szary, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 9 mm, 120
GTIN (EAN) 4008190027322 °C

llos¢ 50 ST

Stal

Ogdlne dane zamowieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizszg ochrong przed zwarciami, podobng do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0498000000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190042493 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Giebokosé:
llos¢ 20M 15 mm
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