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RoHS

Vnmum

Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwigzanie spetniajgce Ogéblne dane zaméwieniowe

potrzeby montazowe, poniewaz mozliwe jest zastosowa-

nie zarowno montazu na szynie DIN i montazu $Sciennego.  wersja Ptyta zamykajaca, RS 80 piaskowy szary, Plyta
Ta wszechstronno$é utatwia integracje z réznymi otocze- f:gé??ga,{ql,iwa' do szyny montazowej DIN, Sze-
niami i aplikacjami. Obudowe mozna wykorzystaé¢ w nor- NF zam. 3156210000

mie Eurocard PCB. Typ AP RF 80 LI 2025

Profil mozna cia¢ do rozmiaru, dzieki czemu mozna go GTIN (EAN) 4008190978198

precyzyjnie dostosowaé do specyficznych wymagan. W llos¢ 20 szt.

przypadku szczegodlnie ciezkich komponentéw mozna
zastosowac¢ dodatkowe nézki blokujace, aby poprawié
statecznos$¢, a tym samym zwiekszy¢ bezpieczenstwo
instalacji.

Kolejng praktyczna funkcja jest opcja uzycia profilu osto-
nowego do ochrony duzych komponentéw.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 9 mm Gtebokos¢ (cale) 0.3543 inch
Wysokos$é 86.4 mm Wysokos¢ (cale) 3.4016 inch
Szeroko$é 30 mm Szeroko$¢ (cale) 1.1811 inch
Masa netto 5.95¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-2 Materiat izolacyjny PA 66
grupa materiatéw izolacyjnych | Powierzchnia nieobrobiony
Materiat podstawowy PA 66 Porownywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 =< CTI
Dane ogoélne
Barwny piaskowy szary Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela koloréw (podobny) RAL 7032 mozliwos$¢ zalewania Nie
Klasyfikacje
ETIM 8.0 ECO01031 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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Akcesoria

RS 80 - obudowa profilu

Profil RS 80 oferuje szeroki zakres opcji montazowych,
‘ poniewaz mozliwe jest zastosowanie zarbwno szyny
» / montazowej, jak i montazu $ciennego. Pozwala to na
elastyczne dostosowanie sie do Panstwa uwarunkowan
w // i wymagan przestrzennych. W przypadku szczegélnie
# ciezkich komponentéw mozna zastosowaé dodatkowe
nézki blokujgce w celu poprawy statecznosci.
Inng zaletg profilu RS8O0 jest to, ze moze by¢
indywidualnie ciety do danego rozmiaru. Daje to
swobode designu systeméw doktadnie wedtug potrzeb.
Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ LKSC M2,9X13VZ Wersja

Nr zam. 4011200000 Akcesoria, Sruba z gniazdem krzyzowym
GTIN (EAN) 4032248415014

llogé 100 ST
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