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Funkcje logiki AND, NAND, OR i NOR w formie rzedo-
wych listew zaciskowych o przekroju znamionowym 4
mm?2. Wszystkie majg po 5 wejsé, ktére, logicznie powiag-
zane, wyprowadzane sg na jedno wyjscie 24 V/ 20 mA
PNP. Moduty logiki oferuja szerokie spektrum aplikacji
do sprzegania cyfrowych sygnatéw czujnikéw / urzadzen
wykonawczych z urzadzeniami automatycznymi.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Function component, NAND Gate
Nr zam. 8248320000

Typ DK NAND 35 24VDC

GTIN (EAN) 4008190406707

llos¢ 5 szt.

Data sporzadzenia 27.02.2026 09:46:44 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 65 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5591 inch
Wysokos$é 57 mm Wysokos¢ (cale) 2.2441 inch
Szeroko$é 12 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4724 inch
Dtugosc¢ 65 mm Dtugosc (cale) 2.5591 inch
Masa netto 29.2¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...60 °C Temperatura eksploatacyjna 0°C..50°C
Wilgotnoséc¢ 40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z normg IEC 61508 Brak
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
funkcje
Funkcja logiczna NAND
Informacje ogodlne
Stopien ochrony IP20 Napiecie zasilania 24..30VDC
Pobor pradu <6 mA Szyna montazowa TS 35
pobdér mocy 30 mW Znamionowy pobor mocy 0.03 VA

Koordynacja izolacji

Separacja galwaniczna

bez separacji

Wejscie

Liczba wej$é 5 Poziom wejsciowy 24 V DC= High, 0 V = Low

Napiecie znamionowe Max. 30 V Prad wejsciowy ok. 1,5 mA na wejscie (24
V)

czas trwania impulsu 250 us
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Wyjscie
Liczba wyjs¢ 8 bitéw (1 bit znak Prad impedancji obcigzenia <600 Q
poprzedzajacy)
poziom wyjsciowy PNP, Ub-1,8 V Progi wtaczenia Wysokie < 15V, niskie < 9
\Y
Prad wyjsciowy max. 20 mA

Informacje ogodlne

otwarte strony z prawej strony

Rodzaj przytacza

ztagcze srubowe

Wilgotnosé 40°C / 93% wilgotnosci wejscie/wyjscie Modut logiki
wzglednej, bez
kondensacji
Napiecie zasilania 24..30V DC Separacja galwaniczna bez separacji
Pobér pradu <6 mA Szyna montazowa TS 35
pobdér mocy 30 mW

Wspotrzedne izolacji

Normy EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007/
A1:2011,EN
61000-6-4:2007 +

A1:2011, CE

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza ztacze Srubowe

Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 4 mm?

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001417 ETIM 9.0 EC001417
ETIM 10.0 EC001417 ECLASS 14.0 27-24-22-16
ECLASS 15.0 27-24-22-16
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ V@B 1.5/50 SW Wersja

Nr zam. 1635120000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4008190262761 biegundéw: 50, Raster w mm (P): 6.20, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 4.2
llos¢ 5 ST mm

druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609810000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 200 ST
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Moduty logiczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Funkcje logiki AND, NAND, OR i NOR w formie
rzedowych listew zaciskowych o przekroju znamionowym
4 mm?2. Wszystkie majg po 5 wejsé, ktére, logicznie
powigzane, wyprowadzane sg na jedno wyjscie 24 V/ 20
mA PNP. Moduty logiki oferujg szerokie spektrum aplikacji
do sprzegania cyfrowych sygnatéw czujnikdw / urzadzen
wykonawczych z urzagdzeniami automatycznymi.

Typ AP DKT4 PA Wersja

Nr zam. 0687560000 Ptytka koncowa do ztaczek, bezowy, Wysoko$é: 65 mm, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190009465 1.5 mm, V-2, PA 66, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 20 ST
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