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MCZ: najmniejsze rozwigzanie

Najmniejszy przetwornik sygnatéw analogowych na
rynku, o wymiarach bloku zaciskow Modut konwertera
sygnatow analogowych, o szerokosci zaledwie 6 mm,
zapewniajgcy oszczednos$é miejsca w szafie sterowniczej
tatwe podtaczanie okablowania dzieki wtykowym most-
kom poprzecznym

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Monitorowanie warto$ci granicznej, Wejscie : 0-10
V, Wyijscie 2 x tranzystor

Nr zam. 8260280000

Typ MCZ SC 0-10V

GTIN (EAN) 4008190985417

llosé 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
u
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 63.2 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4882 inch
Wysoko$é 15 mm Wysokos¢ (cale) 0.5906 inch
Szeroko$c¢ 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Dtugosé 91 mm Dtugos¢ (cale) 3.56827 inch
Masa netto 2964¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C...60 °C Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 0...95 % (bez obroszenia)
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak MTTF 681 a
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6c¢c, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Wejscie
Prad wejsciowy 0.5..20 mA rezystancja wejsciowa prad 50Q
spadek napiecia 1A
Wyjscie
Liczba wyjs¢ 2 czestotliwos$é graniczna (-3 dB) 100 Hz
Informacje ogoélne
Stopien ochrony IP20 Napiecie zasilania 24V DC*20%

Czas odpowiedzi skokowej

<250 us (warto$¢ progowa
przetaczania przy 90%
maksymalnego sygnatu
wejsciowego; Rl = 1 kQ)

Pobor pradu 15 mA

Szyna montazowa

TS 36

Wspétczynnik temperaturowy + 250 ppm/K, 350 ppm/K

Znamionowy pobo6r mocy

1.5 VA

Konfiguracja Potencjometr
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Koordynacja izolacji

Normy EMV EN 55011, EN 61000-6 Separacja galwaniczna

miedzy wejsciem /
wyjéciem / zasilaniem /
przekaznikiem

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654
ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22
ECLASS 15.0 27-21-01-22

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja Przetaczniki wartosci Krétka specyfikacja
granicznych do
monitorowania sygnatu
normatywnego 0...10
V z dwoma wyjsciami
przekaznikowymi
Przetaczniki wartosci
granicznych
szerokosci 6 mm do
analogowych sygnatow
normatywnych 0...10
V z dwoma wyjsciami
przekaznikowymi
tranzystorowymi PNP
do monitorowania
gornego i dolnego
progu przetaczajacego,
programowanego
potencjometrem.

Po stronie wej$cia mozna
wybieraé zakresy 300
mV..10V, 30 mV...1
Vi10 mV..100 mV
przetacznikiem DIP
.Obudowa szeregowa

do montazu na szynie
nos$nej TS35Wymiary:
dt/szer/wys 91/ 6/ 63,2
mmztgcza Srubowe /
przekréj znamionowy 1,5
mm?2stopien ochrony: IP
20

Wejscie

0..10V

zakresy 300 mV...10V /
30 mV..1V/ 10 mV...100
mV
Wyjscie

2 x wyjscie
przekaznikowe PNP/ 50
mA na kanat

programowane
potencjometrami

Przetaczniki wartosci
granicznych do
monitorowania sygnatu
normatywnego 0...10
V z dwoma wyjsciami
przekaznikowymi
Przetaczniki wartosci
granicznych

szeroko$ci 6 mm do
analogowych sygnatéw
normatywnych 0...10
V z dwoma wyjsciami
przekaznikowymi
tranzystorowymi PNP
do monitorowania
gornego i dolnego
progu przetaczajacego,
programowanego
potencjometrem.

Po stronie wej$cia mozna
wybiera¢ zakresy 300
mV..10V, 30 mV...1
Vi 10 mV..100 mV
przetacznikiem DIP
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histereza przetaczeniowa 1
% wartosci koncowej
Czas odpowiedzi
skokowej <250 us
(10...90 %)
Wspobtczynnik
temperatury <250
ppm K
energia
pomocnhicza

24V DC+/-20%
Zakres temperatury
otoczenia
0°C..+50°C
Separacja

1,5 kV
Certyfikaty cURus, CSA

Typ
SC 0-10V

Mcz
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Schemat potaczen elektrycznych
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8.5 mm,

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ EW 35 Wersja
Nr zam. 0383560000
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C
llos¢ 50 ST
Mostki poprzeczne

g 5 g |

IRREE £

——

‘ [ ¥ ]
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ ZQV 4N/10 GE Wersja
Nr zam. 1758260000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248169764
llos¢ 20 ST

AP MCZ 1.5 - ptytka zamykajaca

Ogdlne dane zamowieniowe

Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zaciskow
szeregowych z 5 przytagczami ze sprezyng naciggowa.
Transparentna wychylna ptyta gtowicowa stuzy

do umieszczenia napisu i umozliwia dostep dla
potencjometru i wskaznikow statusu. 3 gorne przytgcza
mozna poprzecznie potgczy¢é mostkami wtykowymi.
Mozliwa jest réwniez dostawa ptyty pokrywowej
zamykajgcej obudowe.

Typ AP MCZ1.5 1674 Wersja

Nr zam. 8389030000 Ptyta zamykajaca, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
GTIN (EAN) 4008190386849 szarobezowy, Plyta zamykajaca, Szeroko$¢: 1.5 mm

llos¢ 50 ST

Data sporzadzenia 01.01.2026 12:50:27 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/0383560000
https://eshop.weidmueller.com/p/1758260000
https://eshop.weidmueller.com/p/8389030000

Karta katalogowa Weidmiiller §
MCZ SC 0-10V Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

neutralna

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
. Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
in LI tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
! powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
' ‘ \ dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
WRRRRREAN! kilka linijek.
‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
[ lfJ‘ indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
’ format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ WS 10/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1828450000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248350513 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llogé 600 ST

Mostki poprzeczne

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztgczek odbywa sig za pomocg mostkow poprzecznych.
5 ‘ Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
- nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
FE— Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
|

C ]
am]
cm]

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 Wersja

Nr zam. 1527980000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332759 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm
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