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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie

od przedstawionego na ilustracji.
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Najmniejszy przetwornik sygnatéw analogowych na
rynku, o wymiarach bloku zaciskow Modut konwertera
sygnatow analogowych, o szerokosci zaledwie 6 mm,
zapewniajgcy oszczedno$¢ miejsca w szafie sterowniczej
tatwe podtgczanie okablowania dzieki wtykowym most-

kom poprzecznym

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przetwornik czestotliwosci, Wejscie : Czestotli-
wos¢, 0..50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz,
Wyjscie : 0-10 V

Nr zam. 8283810001

Typ DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

GTIN (EAN) 4008190371074

lloéé 10 szt.

Status dostawy

W przysztos$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2025-09-29T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny ACT20M-FRQ-AO-X-S

Data sporzadzenia 11.11.2025 06:11:19 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/8283810001
https://eshop.weidmueller.com/p/2825130000
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 64 mm Wysokos¢ (cale) 2.5197 inch
Szeroko$é 12 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4724 inch
Dtugosc¢ 76.8 mm Dtugosc (cale) 3.0236 inch
Masa netto 229g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...60°C Temperatura eksploatacyjna 0°C..60°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢c, 7a, 7cl

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Wejscie

Liczba wejs¢

0..50/ 100/ 500 Hz;
0..1/5/ 10/ 16 kHz

Czestotliwosé wejsciowa

rezystancja wejscia napigcie 10 kQ
Wyjscie
Liczba wyjs¢ 1 Napigcie wyjsciowe, uwaga 0(2)..10 Vv
Informacje ogodlne
doktadnos$¢ 0.5 % (rozdzielczo$¢ 8 Stopien ochrony IP20

bitéw)
Napiecie zasilania 24V DC£10% Pobér pradu 32 mA + obciagzenie |
Szyna montazowa TS 35, TS 32 Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza

Koordynacja izolacji

Separacja galwaniczna

Separator 2-drozny

napiecie izolacji wejscie albo wyjscie/TS 4 kVeff

Napiecie izolacji

2,5kV

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza

ztagcze Srubowe

Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 4 mm?2

Zakres zaciskania, min.

0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2

Data sporzadzenia 11.11.2025 06:11:19 MEZ
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002918 ETIM 7.0 EC002918
ETIM 8.0 EC002918 ETIM 9.0 EC002918
ETIM 10.0 EC002918 ECLASS 9.0 27-21-01-28
ECLASS 9.1 27-21-01-28 ECLASS 10.0 27-21-01-28
ECLASS 11.0 27-21-01-28 ECLASS 12.0 27-21-01-28
ECLASS 13.0 27-21-01-28 ECLASS 14.0 27-21-01-28
ECLASS 15.0 27-21-01-28
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llos¢ 50 ST

druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1609810000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 200 ST

Data sporzgdzenia 11.11.2025 06:11:19 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/0383560000
https://eshop.weidmueller.com/p/1609810000
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DK-SERIES

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ AP DK5 PA BE Wersja

Nr zam. 8268870000 Ptyta zamykajaca, DK-SERIES bezowy, Plyta zamykajaca, Szeroko$é:
GTIN (EAN) 4008190403676 1.5 mm

llos¢ 20 ST
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