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Zdjecie produktu

Szeroko$¢ modutu impulsowego wynosi jedynie 6,1 mm
Moduty impulsowe sg stosowane w automatyce w celu
wydtuzenia bardzo krétkich impulséw, trwajgcych mniej
niz 10 ms. Take krétkie impulsy sg wytwarzane na przy-
ktad przez bramki $wietlne i nie sa rozpoznawane przez
typowe przekazniki czasowe. Wydtuzone impulsy mogg
zostaé przestane bezposrednio do sterowania PLC. MCZ
TO to modut impulsowy o jednej z najmniejszych szero-
kosci na rynku. Umozliwia on wydtuzenie nawet najkrot-
szych impulséw o czasie trwania 3,5 ms i posiada state
opoznienie wytgczania (50 ms lub 150 ms). Modut MCZ
TPO korzysta z niskiej mocy wejsciowej, zapewnienie
napigcia zewnetrznego na wejsciu i na wyjsciu nie jest
konieczne. Modut jest takze wyposazony w funkcje nad-
zoru, powodujgca resetowanie opdznienia wytgczenia.
Precyzyjne akcesoria montazowe takie jak ztgczki krzy-
zowe, znaczniki i ptytki koncowe dodatkowo zwiekszajg
uniwersalnos$¢ systemu.

Wykrywanie bardzo krétkich impulséw wejsciowych

(? 3,5 ms) Wysoka uniwersalno$¢ dzieki zastosowaniu
trzech ztaczy krzyzowych Sprawdzony i niezawodny sys-
tem ztaczy sprezynowych Wysoki poziom bezpieczenistwa
dzieki zintegrowaniu zabezpieczenia przed zmiang polary-
zacji

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja MCZ-SERIES, Wydtuzacz impulséw, Liczba stykéw:
1, zestyk zwierny, Znamionowe napigcie sterowa-
nia: 24V DC £10 %, prad trwaty: 20 mA, ztacze
sprezynowe

Nr zam. 8286410000

Typ MCZ TO 24VvDC/150MS

GTIN (EAN) 4008190985462

llos$¢ 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
]
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 63.2 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4882 inch
Wysoko$é 91 mm Wysokos¢ (cale) 3.5827 inch
Szeroko$c¢ 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 225¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -25 °C..50 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci

wzglednej, bez
kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS
Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

Zgodne, z wytgczeniem
7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E141197

Strona sterownicza

Znamionowe napigcie sterowania 24V DC*10% Prad znamionowy DC 6.7 mA+10 %

moc znamionowa 160 mW Wskazanie statusu Zielona dioda LED

uk?ad ochronny Zabezpieczenie przez Min. czas trwania impulsu 3.5 ms
pomieszaniem biegunéw

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatgczajace 5.48VDC Ciagty prad 0.02 A

max. czestotliwos¢ zatgczania przy 3 Hz Napiecie faczeniowe DC, max. 48 V

obcigzeniu znamionowym

Poczatkowy prad rozruchowy 200 mA Opdznienie wytgczenia 150 ms

Typ zestyku

1 NO contact (Transistor)

Dane ogdlne

Nadaje sie do montazu przedniego Nie
Szyna montazowa TS 35
Dostepno$¢ przycisku testowego Nie
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Mechaniczny wskaznik potozenia Nie
przetacznika

otwarte strony z prawej strony

Barwny bezowy

Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 300V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepieciowa IV odstep izolacyjny powierzchniowy i 255 mm

powietrzny strona sterowania - strona
obciazenia

wytrzymatos$é napieciowa strona 1kVeff/ 1s

sterowania - strona obcigzenia

udarowe napigcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 us)

wytrzymatos¢ napieciowa wzgledem 4 kVef / 1 Min.
szyny nosnej
Stopien ochrony IP20

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 154685-1198742 Nr certyfikatu (cURus) E141197

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztacz ztacze sprezynowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego

Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2

maks. jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, AWG 26

jednodrutowy, max. jednodrutowego, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 16 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

jednodrutowego, maks. (AWG)

przewoéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2
drutu, maks.

Przekroéj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16
drutu, maks. (AWG)

Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

kablowymi DIN 46228/4, maks. min.

przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

maks.

Wazna informacja

Informacje produktowe The cable lengths must not exceed 30 m.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001439 ETIM 9.0 EC001439
ETIM 10.0 EC001439 ECLASS 14.0 27-37-16-05
ECLASS 15.0 27-37-16-05
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Rysunki

Zdjecie produktu Schemat potaczen

Funkcje czasu Rysunek wymiarowany
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Mostki poprzeczne

T vy

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

- R

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ZQV 4N/2 GE Wersja

Nr zam. 1758250000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248169795

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/3 GE Wersja

Nr zam. 1762630000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248169788

llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/4 GE Wersja

Nr zam. 1762620000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248169771

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/10 GE Wersja

Nr zam. 1758260000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248169764

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/20 GE Wersja

Nr zam. 1909020000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535644

lloé¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/2 RT Wersja

Nr zam. 1793950000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233748

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RT Wersja

Nr zam. 1793980000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233779

llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RT Wersja

Nr zam. 1794010000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233809

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/10 RT Wersja

Nr zam. 1794040000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234004

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Wersja

Nr zam. 1909150000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535934

llos¢ 20 ST
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Typ ZQV 4N/2 BL Wersja

Nr zam. 1793960000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233755

llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Wersja

Nr zam. 1793990000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233786

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Wersja

Nr zam. 1794020000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233816

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Wersja

Nr zam. 1794050000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234011

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Wersja

Nr zam. 1909100000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535774

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/2 SW Wersja

Nr zam. 1793970000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233762

llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Wersja

Nr zam. 1794000000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233793

llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Wersja

Nr zam. 1794030000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233915

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/10 SW Wersja

Nr zam. 1794060000 Seria W, kacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234059

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 SW Wersja

Nr zam. 1909130000 Seria W, tacznik poprzeczny, do zaciskéw, Liczba biegunéw: 20
GTIN (EAN) 4032248535910

llos¢ 20 ST

AP MCZ 1.5 - ptytka zamykajaca

Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zaciskow
szeregowych z 5 przytgczami ze sprezyng naciggowa.
Transparentna wychylna ptyta gtowicowa stuzy

do umieszczenia napisu i umozliwia dostep dla
potencjometru i wskaznikow statusu. 3 gorne przytacza
mozna poprzecznie potgczyé mostkami wtykowymi.
Mozliwa jest rowniez dostawa ptyty pokrywowej
zamykajgcej obudowe.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AP MCZ1.5 1674 Wersja
Nr zam. 8389030000 Ptyta zamykajaca, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
GTIN (EAN) 4008190386849 szarobezowy, Plyta zamykajaca, Szeroko$¢: 1.5 mm
llos¢ 50 ST
neutralna
- Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztgczek z serii W.
,,,,,,,,,, W Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna

[IIL] tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze

‘ powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie

LL] dtugich ciggéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
] kilka linijek.

‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
[T ‘ indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony

’ format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

WS 10/6 MC NE WS Wersja

1828450000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
4032248350513 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

600 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy cze$ciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncdédwki: 100 mm, Grubos¢ koricéwki (A): 0.6 mm

llosé 18T

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749810000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé koncowki: 100
GTIN (EAN) 4050118897012 mm, Grubo$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T
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Typ SDS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749340000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 3.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 100
GTIN (EAN) 4050118895568 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 0.6 mm

llosé 18T
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