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Zdjecie produktu

MCZ: najmniejsze rozwigzanie

Najmniejszy przetwornik sygnatéw analogowych na
rynku, o wymiarach bloku zaciskéw Modut konwertera
sygnatéw analogowych, o szerokosci zaledwie 6 mm,
zapewniajgcy oszczedno$é miejsca w szafie sterowniczej
tatwe podtaczanie okablowania dzieki wtykowym most-

kom poprzecznym

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Separator pasywny, Wejscie : 0-20 mA, Wyjscie :
0-20 mA

Nr zam. 8411190000

Typ MCZ CCC 0-20MA/0-20MA

GTIN (EAN) 4008190992736

llosé 10 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
u
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 63.2 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4882 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Dtugosc¢ 91 mm Dtugos¢ (cale) 3.56827 inch
Masa netto 443 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..85°C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...60 °C
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Wejscie
Liczba wejsé 1 Prad wejsciowy 0(4)...20 mA (petla
pragdowa)
spadek napiecia 2,5..3V przy 20 mA Prad zadziatania <100 pA
Wyjscie
Liczba wyj$é 1 Prad impedancji obcigzenia =500 Q
Prad wyjsciowy 0..20 mA czestotliwo$¢ graniczna (-3 dB) 100 Hz
Informacje ogoélne
doktadnos¢ <0, 1% wartosci Stopien ochrony IP20
zakresowej
Napiecie zasilania z obwodu pomiarowego dryft dtugoczasowy 0
wejsécia
Szyna montazowa TS 35 Wspétczynnik temperaturowy < 50 ppm/K wartosci
zmierzonej przy 0 Q
rezystancji obcigzenia
Znamionowy pob6r mocy 2 VA Konfiguracja brak
Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza
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Koordynacja izolacji

Normy EMV EN 61000-6 napiecie probiercze 0.3 kV
Kategoria przepigciowa | Stopien zanieczyszczenia 2
Separacja galwaniczna miedzy wejsciem / napiecie nominalne 100V

wyjsciem

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe Zakres zaciskéw przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16
maks.

Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekrdéj przytacza przewodu, AWG 26 Przekréj przytacza przewodu, AWG 16
jednodrutowego, min. (AWG) jednodrutowego, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2

przewéd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16
drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przekrdj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min. maks.

Opis artykutu

Opis produktu Konwertery analogowe MCZ CCC moga by¢ stosowane w izolacji galwanicznej standardowych
sygnatéw 0(4)... 20 mA.

Sag one zasilane przez sygnat pomiarowy i nie wymagaja dodatkowego zasilania.

Sygnat pomiarowy jest transmitowany w stosunku 1:1.

Przytacze realizowane sg za posrednictwem zaciskoéw ztaczy sprezynowych.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Separator pasywny
sygnatu normatywnego,
zasilany z petli pradowej
wejsciowe;j

1-kanatowy separator
pasywny szeroko$ci 6 mm
zasilany z petli pragdowej
wejéciowej,

do transmisji i separacji
analogowych sygnatéw
pradowych DC 0/4...20
mA.

Krétka specyfikacja

Separator pasywny
sygnatu normatywnego,
zasilany z petli pragdowej
wejsciowej

1-kanatowy separator
pasywny szerokosci

6 mm zasilany z petli
pradowej wejsciowej,
do transmisji i separacji
analogowych sygnatéw
pradowych DC 0/4...20
mA.
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Obudowa szeregowa do
montazu na szynie no$nej
TS35
Wymiary: dt/szer/wys 91/
6/ 63,2 mm
ztgcza sprezynowe /
przekréj znamionowy 1,5
mm2
stopien ochrony: IP 20
Wejscie 0/4..20
mA
spadek napiecia 2,5... 3V
przy 20 mA
Wyjscie
0/4..20 mA
Rezystor obcigzajacy
<500 Ohm
btad transmisji <
0.1 % v. E.
energia
pomocnicza
0/4...20 mA petla
pradowa wejsciowa
Zakres temperatury
otoczenia
-25°C..+60 °C
Separacja
EN 50178, separacja 2-
drogowa do 510 Veff
Certyfikaty cURus, CSA

Typ
CCC 0-20mA/0-20mA

MCz

Data sporzadzenia 11.11.2025 07:21:52 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

MCZ CCC 0-20MA/0-20MA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schemat potaczen elektrycznych

0..20 mA
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Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 8/6 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1951880000 WS, Znakowanie zaciskow, 8 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248632114 Weidmueller, biaty

llos¢ 600 ST

Trzymacz

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowaé trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnigciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koncowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokos$é¢: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llogé 50 ST

AP MCZ 1.5 - ptytka zamykajaca

Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zaciskow
szeregowych z 5 przytgczami ze sprezyng naciggowa.
Transparentna wychylna ptyta gtowicowa stuzy

do umieszczenia napisu i umozliwia dostep dla
potencjometru i wskaznikéw statusu. 3 gorne przytacza
mozna poprzecznie potgczyé mostkami wtykowymi.
Mozliwa jest rowniez dostawa ptyty pokrywowej
zamykajgcej obudowe.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AP MCZ1.5 1674
Nr zam. 8389030000

GTIN (EAN) 4008190386849

llos¢ 50 ST

Wersja
Ptyta zamykajaca, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX
szarobezowy, Plyta zamykajaca, Szeroko$¢: 1.5 mm

Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 9.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm
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