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Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja przetwornik RTD, PT100, ztacze 2-/3-/4-przewo-
dowe, konfigurowalny, Wejscie : Temperatura,
PT100 (4 przewody), Wyjscie : 0(4)-20 mA

Nr zam. 8432280000

Typ WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA

GTIN (EAN) 4032248110513

llos$¢

1 szt.

Status dostawy

W przyszto$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2023-10-22T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny

Data sporzadzenia 22.12.2025 04:59:04 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 112.4 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4252 inch
Szeroko$é 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Dtugosc¢ 92.4 mm Dtugos¢ (cale) 3.6378 inch
Masa netto 1339
Temperatury
Temperatura magazynowania -20°C..85°C Temperatura eksploatacyjna 0°C..b5°C
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytagczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢c, 7a, 7cl

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddfOc7
Wejscie
czujnik PT100 (4 wire) Liczba wejsé 1
zasilanie czujnika 1,45 mA zakres wejsciowy temperatury Regulacja w zakresie
-200...+800°C
Wyjscie
Liczba wyj$é 1 Prad impedancji obcigzenia =500 Q
Prad wyjsciowy 0..20 mA, 4..20 mA
Informacje ogdlne
doktadnosé 100K = MB <600K: 0,1 %; Stopien ochrony IP20
MB = 600K: 0,2 %; vom
MB
Napiecie zasilania 24V DC£20% Liniowos¢ Tak
Pobor pradu <48 mA @ IOUT =20 mA Szyna montazowa TS 35
Wspétczynnik temperaturowy Zakres pomiaru 2 200 K: i Znamionowy pobor mocy 0.5 VA

200 ppm/K (typ. 80 ppm/
K)

100 K < = zakres pomiaru
<200K:<225 ppm/K
(typ. 90 ppm/k)
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Mikroprfze??cznik,
Potencjometr, oraz
symulator PT100

Koordynacja izolacji

Normy EMV

EN 55011, EN 61000-6

Separacja galwaniczna

bez separacji

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza

zkacze sprezynowe

Dtugos$¢ usunigcia izolacji przytacza 7 mm

pomiarowego

Zakres zaciskOw przytacza pomiarowego 1.5 mm?

Zakres zaciskania, min.

0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks.

2.5 mm?2

Wazna informacja

Informacje produktowe

Produkt ten zostanie wkrotce zastgpiony nowym.
Prosimy nie uzywaé¢ go w nowych systemach. Prosimy skontaktowac sie z dziatem pomocy

techniczne;j.
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

PT100 temperature
measuring transformer,
configured with DIP
switches, 4-wire
connection technology
RTD measurement
isolating transformer

in 12.5 mm width with
external power supply,

for transmitting PT100 4-
wire signals.

Input temperature range
-200...4+800 °C.

Analogue DC signals (0(4)
to 20 mA) are available on
the output side.
Zero/span compensation
with potentiometer.Add-
on housing for TS35 rail
mounting

Dimensions: L/W/H 92.4/
12.5/112.4 mm
Tension-clamp
connection / Nominal
cross-section 1.5 mm2
Protection degree: IP 20
Input PT100, 4-wireOutput
0/4...20 mALoad
resistance Transmission
error typ. 200 ppm / °C
Auxiliary power 24

VDC +/- 20 %Ambient
temperature range 0°C...
+55 °C

Krétka specyfikacja

Przetwornik pomiarowy
temperatury PT100,
konfiguracja
przetacznikiem DIP, ztgcza
4-przewodowe
Separowany przetwornik
pomiarowy RTD szerokosci
12,5 mm z zasilaniem
zewnetrznym, do
transmisji

sygnatéw PT100 w
uktadzie 4-przewodowym.
Zakres temperatury
wejsciowej -200...+800
°C.

Po stronie wyjscia
dostepne sg analogowe
sygnaty DC 0(4)...20 mA.
Regulacja zera i rozpietosci
skali przy uzyciu
potencjometra.
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Isolation no electrical

isolationApprovals cULus,

CSA
Type WTZ4 PT100/4 C
0/4-20mA
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Rysunki

Rzeczywisty wyglad moze ré6znié sie od
przedstawionego na ilustracji.

Symbol taczenia

CE

+ 24V 7

0/4.20MA g

| C[|Ov -
;?—H 0808
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Mostki poprzeczne
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Ogobine dane zamoéwieniowe

=

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 2.5N/2 GE Wersja

Nr zam. 1693800000 Seria W, tacznik poprzeczny, 24 A

GTIN (EAN) 4008190883621

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 RT Wersja

Nr zam. 1717900000 Seria W, tacznik poprzeczny, 24 A

GTIN (EAN) 4008190349288

llosé 60 ST

Typ ZQv 2.5N/2 BL Wersja

Nr zam. 1717990000 Seria W, Lacznik poprzeczny, 24 A

GTIN (EAN) 4008190349295

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 SW Wersja

Nr zam. 1718080000 Seria W, Lacznik poprzeczny, 24 A

GTIN (EAN) 4008190349301

llos¢ 60 ST

neutralna
Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakow. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1635000000

GTIN (EAN) 4008190261948 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
llogé 720 ST

WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
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