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Waski zacisk ochronnika przepieciowego ze ztgczem spre-

zynowym

czuty ochronnik przepieciowy szeroko$ci 6 mm
szybkie oprzewodowanie przez styk TS i ztgcza sprezy-

nowe
mozliwo$¢ tgczenia poprzecznego

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Surge protection for instrumentation and control,
Surge protection for measurement and control

Nr zam. 8448920000

Typ MCZ OVP CL 24VDC 0,5A

GTIN (EAN) 4008190147396

llos¢ 10 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081
Wymiary i masa
Gtebokosé 63.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5 inch
Wysoko$é 91 mm Wysokos¢ (cale) 3.5827 inch
Szeroko$c¢ 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Masa netto 2319
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..85°C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d42637 3f
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (UL) E311081
Dane znamionowe IEC / EN
Prad wytadoweczy, limpuls (10/350 pys) 1 kA napiecie znamionowe (DC) maks. 28V
napiecie znamionowe (DC) 24V Prad znamionowy IN 05 A
Poziom ochrony po stronie wyjscia 40V Poziom ochrony po stronie wyjscia 40V
przewodd-przewdd 1 kV/y s, zazwyczaj przewo6d-PE 1 kV/us, zazwyczaj
Poziom ochrony po stronie wyjscia 65V Poziom ochrony po stronie wyjscia 65V
przewoéd-przewdd 8/20 s, zazwyczaj przewdd-PE 8/20 ys, zazwyczaj
Rodzaj napiecia DC Zabezpieczenie bezpiecznikowe 05A
Czas reakcji / czas zatgczania <100 ps napiecie robocze 28V
Rezystancja skro$na 2,500 Normy HART-compatible
Prad roboczy, Imaks. 05 A Prad testu ochrony odgromowej limpuls 1 kA
(10/350 ps)
Prad roztadowania, maks. (8/20 us) 5 kA klasa wymagan wg IEC 61643-21 D1
rezystancja obcigzenia (dla 240 Q czestotliwo$¢ graniczna (-3 dB) przy 500 kHz 240 Q
czestotliwosci granicznej) rezystancji obcigzenia
maksymalne napigcie state, Uc (AC) 28V Indukcyjnos$¢ Li L1 75 puH
dane ogoélne
segment mierzenie - sterowanie - Wykonanie Ochrona
regulowanie przeciwprzepieciowa, MSR

Forma konstrukcyjna Zacisk Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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Dane techniczne
Barwny czarny Stopien ochrony IP20
Szyna montazowa TS 35 wysokos$¢ z szyng no$nag 35 63.5 mm
koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178
Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2
Dane elektryczne
Rodzaj napiecia DC
Dane ogdlne
Stopien ochrony IP20 Barwny czarny
Dane przytaczeniowe
Dtugos¢ odizolowania 8 mm Podziat 1.5 mm?2
Metoda wykonywania ztgcz Ztacze sprezynowe Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe
Dtugos¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2
pomiarowego
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytagczeniowy przewodu AWG,AWG 16
maks.
Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.
Przekréj przytacza przewodu, AWG 26 Przekréj przytacza przewodu, AWG 16
jednodrutowego, min. (AWG) jednodrutowego, maks. (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min. drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26 Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16
drutu, min. (AWG) drutu, maks. (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/4, maks.
przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min. maks.
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
ECLASS 15.0 27-17-15-01
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Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0383400000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190088026 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos¢:
llos¢ 40M 7.5 mm

Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢é: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llos¢ 50 ST

Stal

Ogdlne dane zamowieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizszg ochrong przed zwarciami, podobng do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0498000000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190042493 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Giebokosé:
llos¢ 20M 15 mm
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AP MCZ 1.5 - ptytka zamykajaca

Ogobine dane zamoéwieniowe

Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zaciskow
szeregowych z 5 przytagczami ze sprezyng naciggowa.
Transparentna wychylna ptyta gtowicowa stuzy

do umieszczenia napisu i umozliwia dostep dla
potencjometru i wskaznikow statusu. 3 gorne przytgcza
mozna poprzecznie potgczyé mostkami wtykowymi.
Mozliwa jest réwniez dostawa ptyty pokrywowej
zamykajgcej obudowe.

Typ AP MCZ1.5 SW 1683 Wersja

Nr zam. 1046410000 Ptyta zamykajaca, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX czarny,
GTIN (EAN) 4032248782246 Ptyta zamykajaca, Szeroko$é: 1.5 mm

llos¢ 50 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 9008390000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056354

llos¢ 18T
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