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Do zastosowan w obszarach zagrozonych wybuchem sg
dostepne gniazda przytgczeniowe PROFIBUS PA Ex jako
rozdzielacze 1-, 2-, 4-oraz 8-drozne.

Dtawnice kablowe EMC, stopien ochrony IP66 oraz sze-
roki zakres temperatury eksploatacyjnych gwarantujg sku-
teczng ochrone potaczen w trudnych warunkach srodowi-
skowych.

Funkcjonalno$é Dfawnice kablowe EMC do magistrali i
odgatezien Ztagcze M 12 do odgatezien Zewnetrzny bolec
uziemiajgcy Stopien ochrony IP66 Wersje aluminiowe
Kompatybilne z Profibus PA Uwaga: do zastosowan w
$srodowiskach silnie zasolonych nie zaleca sie produktow
FBCon z obudowami aluminiowymi i / lub ztgczami M12.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Rozdzielacz standardowy do stref Ex EEx(ia), 4-
krotny rozdzielacz EEx, IP66

Nr zam. 8564170000

Typ FBCON PA CG/M12 4WAY EX

GTIN (EAN) 4032248238545

llos¢ 1 szt.

Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostgpny.

Dostepne do 2025-11-30T00:00:00+01:00
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Dopuszczenia
Atesty @

LISTED ATEX - KEMA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 34 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3386 inch
Wysoko$é 37 mm Wysokos¢ (cale) 1.4567 inch
Szeroko$c¢ 80 mm Szeroko$¢ (cale) 3.1496 inch
Dtugosé 125 mm Dtugos¢ (cale) 4.9212 inch
Masa netto 652 ¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura otoczenia -40 °C...80°C
Temperatura eksploatacyjna -40°C..80°C
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6bl, 6¢, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

3abf5913-76fc-4ff6-8563-4463f80bbe02

Dane techniczne

Liczba biegunéw 3 Rodzaj przytagcza PE odejscie promieniowe
M12

Materiat podstawy stykéw Mosigdz Rodzaj rozdzielacza 4-krotny rozdzielacz EEx

Liczba gniazd stykowych 4 wersja obudowy Z elementem

wyréwnujgcym cisnienie

Podstawowy materiat obudowy

aluminium, AlSi12

wpust kablowy

Dtawnica kablowa
brazowa, Linia
odgatezienia M12

Materiat stykdw CuZnAu Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 9.5 mm

Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 6.5 mm rodzaj montazu element natynkowy,
Mocowanie z przodu

Stopien ochrony IP66 Stopien zanieczyszczenia 2

System magistrali

Profibus-PA, Foundation
Fieldbus

Opis artykutu

Opis produktu

Urzadzenie jest pasywnym rozdzielaczem polowym dla systemdw magistrali polowej Profibus
PA i Foundation Fieldbus H1. Urzadzenie jest dopuszczone do stosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem ze strefy 1 lub 2. Urzadzenie jest certyfikowane zgodnie z koncepcja

Data sporzgdzenia 29.12.2025 09:02:22 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3

FBCON PA CG/M 12 4WAY EX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

FISCO (koncepcja iskrobezpiecznej magistrali polowej). Opis funkcjonalny Urzadzenie tgczy

do o$miu iskrobezpiecznych urzadzen terenowych FISCO z ochrong przeciwwybuchowa

typu Ex-ia z iskrobezpiecznym segmentem magistrali polowej o tym samym typie ochrony
przeciwwybuchowej. Urzadzenie obstuguje koncepcje uziemienia z wielopunktowym uziemieniem
ekranowanym lub jednopunktowym uziemieniem ekranowanym. Koncepcje uziemienia zostaty
wyjasnione w wytycznych Profibus PA i Foundation Fieldbus.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rysunki
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Akcesoria

PVC/PE kolor niebieski (FBCEX)

Pvc Potgczenia miedzy dwoma 1/0 Slaves lub migdzy
sterownikiem a uczestnikiem I/0 najbezpieczniej
realizuje sie wstepnie konfekcjonowanymi przewodami..
Oferta siega od przewodéw PROFIBUS przez CANopen,

/ DeviceNetTM, EtherCAT az po przewody do Ethernetu.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FBCEX PAM12 M 2M Wersja

Nr zam. 1785150200 Przewo6d magistrali, Jeden koniec bez ztagcza, M 12, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4032248195022 2, 2 m, ztacze meskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiat
llo$¢ 1ST ptaszcza: PVC, Halogenki: Tak
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