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Zdjecie produktu

\/numum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RIDERSERIES RCM, Cokot przekaznika, Liczba sty-
kow: 4, zestyk przetaczny, prad trwaty: 12 A, ztacze
Srubowe

Nr zam. 8690900000

Typ SCM 4CO

GTIN (EAN) 4032248361564

llos¢ 10 szt.

Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do 2026-03-31T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny CSM S 4C0O

Data sporzadzenia 15.12.2025 03:33:07 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Wymiary i masa

Gtebokosé 61.5mm Gtebokos¢ (cale) 2.4213 inch
Wysoko$é 77 mm Wysokos¢ (cale) 3.0315 inch
Szeroko$c¢ 27 mm Szeroko$¢ (cale) 1.063 inch
Masa netto 69.09¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -45 °C...70 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatagczajace 250V AC Ciagty prad 12A
Napiecie tgczeniowe AC, max. 300V Obcigzalnos$¢ przy napieciu 3000 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.
Typ zestyku 4 CO contact
Dane ogodlne
Szyna montazowa TS 35 Barwny czarny
Koordynacja izolacji
Wytrzymato$¢ dielektryczna, wejscie/ 2,5 KVeff / 1 min. Stopien ochrony IP20
wyijscie
Dalsze szczegoty aprobat / norm
Normy uUL508 Nr certyfikatu (cURus) E223759
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Dane techniczne

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze Srubowe Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.8 Nm Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 2.5 mm?
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?
Wielko$¢ ostrza Gr. PH1

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM 3 110/230VUC Wersja

Nr zam. 8691030000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248361717 110...230 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 110/230VUC GN Wersja

Nr zam. 8713770000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248390144 110...230 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 24/60VUC Wersja

Nr zam. 8691020000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248361700 24...60 V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 3 24/60VUC GN Wersja

Nr zam. 8713760000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248390137 24..60 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 3 6/24VUC GN Wersja

Nr zam. 8713750000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...
GTIN (EAN) 4032248390120 24 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 2 24/60VDC Wersja

Nr zam. 8690960000 RIDERSERIES RCL, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248361649 napigcie sterowania: 24...60 V DC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 2 24/60VDC GN Wersja

Nr zam. 8713730000 RIDERSERIES RCL, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248389889 napigcie sterowania: 24...60 V DC, ztagcze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 2 6/24VDC Wersja

Nr zam. 8690950000 RIDERSERIES RCL, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248361632 napigcie sterowania: 6...24 V DC, ztgcze wtykowe

llosé 10 ST
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poszczegolne komponenty

Ogobine dane zamoéwieniowe

Moduty przekaznikowe z wymuszonym prowadzeniem
zestykow

Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszacym 99 %,
przekazniki ze stykami wymuszonymi zaliczajg sie do
sprawdzonych elementéw techniki bezpieczenstwa.
Mechaniczne ustawienie stykow wzgledem siebie
gwarantuje zsynchronizowany status fgczenia na

obu stykéw. Dzieki temu w razie awarii (na przyktad

w przypadku zespawania styku roboczego wskutek
przecigzenia), styk sygnalizacyjny zachowuje ten sam
status taczenia. Sterownik (lub sterownik bezpieczenstwa)
wykrywa zagrozony styk i porownuje wartosci zadane
z wartosciami rzeczywistymi. W przypadku wykrycia
réznicy, mozliwe jest podjecie odpowiednich krokéw w
celu zabezpieczenia wyposazenia i ludzkiego zycia.

2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normg EN
61810-3 typ B Sprawdzony komponent technologii
bezpieczenstwa Pokrycie diagnostyczne w 99 %

Typ RIM 2 6/24VDC GN Wersja

Nr zam. 8713720000 RIDERSERIES FG, Modut LED z diodg zwrotna, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248389872 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

RCL

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RIM 4 110/230VUC Wersja

Nr zam. 8691060000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248361748 napigcie sterowania: 110...230 V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 4 110/230VUC GN Wersja

Nr zam. 8713800000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248390182 napiecie sterowania: 110...230 V UC, ztagcze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 4 24/60VUC GN Wersja

Nr zam. 8713790000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248390168 napiecie sterowania: 24...60 V UC, ztgcze wtykowe

llos¢ 10 ST
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Typ RIM 4 6/24VUC Wersja

Nr zam. 8691040000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248361724 napigcie sterowania: 6...24 V UC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ RIM 4 6/24VUC GN Wersja

Nr zam. 8713780000 RIDERSERIES RCL, Modut LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN) 4032248390151 napigcie sterowania: 6...24 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 10 ST

Typ RIM 1 6/230V Wersja

Nr zam. 8690940000 RIDERSERIES RCL, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4032248361601 6..230 V, ztacze wtykowe

lloé¢ 10 ST

Typ RIM 3 110/230VAC Wersja

Nr zam. 8691000000 RIDERSERIES RCL, Filtr RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110...
GTIN (EAN) 4032248361687 230 V AC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

RCM

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SCM CLIP P Wersja

Nr zam. 8691110000 RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN) 4032248361816

llos¢ 10 ST

Typ SCM CLIP M Wersja

Nr zam. 8691100000 RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN) 4032248361809

llosé 10 ST
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