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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Indywidualne przekazniki do TERMSERIES
Przekazniki elektromechaniczne R6zne materiaty stykéw

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekazniki, Liczba stykéw: 1, zestyk
przetaczny AgNi, Znamionowe napigcie sterowa-
nia: 48 V DC, prad trwaty: 16 A, ztgcze wtykowe,
Dostepnos¢ przycisku testowego: Nie

Nr zam. 8693380000

Typ RCL314048

GTIN (EAN) 4032248364824

llos¢ 20 szt.

Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
Dostepne do 2025-06-30T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny CRI10048

Data sporzadzenia 11.01.2026 08:36:49 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/8693380000
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Dopuszczenia
Atesty
]
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E522350
Wymiary i masa
Gtebokosé 15.7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.6181 inch
Wysoko$é 29 mm Wysokos¢ (cale) 1.1417 inch
Szeroko$c¢ 12.7 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5 inch
Masa netto 14.35¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E522350
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 48V DC Prad znamionowy DC 8.7 mA
moc znamionowa 420 mW Rezystancja cewki 5520Q+ 10 %
Wskazanie statusu Nie
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Ciagty prad 16 A
max. czestotliwo$é zatgczania przy 0.1 Hz Poczatkowy prad rozruchowy 30A/4s
obcigzeniu znamionowym
Obcigzalnos$¢ przy napieciu 4000 VA Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 384 W @24V
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne), (obciazenie rezystancyjne), maks.
maks.
Opoznienie wtaczenia <=8 ms Opoznienie wytaczenia <6 ms

Typ zestyku

1 CO contact (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna

Cewka AC 10 x 106
cykli przetaczania, Cewka
DC 30 x 106 cykli
przetaczania

min. moc wtaczalna

TmA@24V,10mA @ 12
V,100mA @5V
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Dostepnos¢ przycisku testowego Nie Mechaniczny wskaznik potozenia Nie
przetacznika
Barwny transparentny Klasa palnosci wg UL 94 V-2
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 400V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepigciowa I} grupa materiatéw izolacyjnych llla
odstep izolacyjny powierzchniowy i 210 mm wytrzymato$¢ napigciowa strona 1,2 kVefekt. / 5's

powietrzny strona sterowania - strona

sterowania - strona obcigzenia

obcigzenia

Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego 1 kVeff / 1 min Stopien ochrony IP20

styku

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 249409-2426937 Nr certyfikatu (VDE) 40020589
Nr certyfikatu (cURus) E522350

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztgcze wtykowe Raster w mm (P) 5.00 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunki
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Roboczy zakres napigcia statego Trwatos¢ elementow elektrycznych

Data sporzadzenia 11.01.2026 08:36:49 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



Karta katalogowa

RCL314048

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowany
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Type RIDER Control Low

Type of construction

3 16 A, pinning 5 mm

4 8 A pinning 5 mm

S 16 A, pinning 5 mm, inrush version

Type of contact
1100
2 200
3 1ND

[ Cover version
W white

n.v. transparent

Coil valtags

mz 1Z2V0C
024 24V0C
048 48vDOC
110 1ovoc

524 24VAC
615 115VAC
730 Z30VAC

Contact material

4 Aghi 90/10
5 Agi 90/10 hard gold plated

Kody typéw

L AgSn02z

T AgSn0z + Tungsten (W) pre-make contact
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