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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Moduty przekaznikowe z wymuszonym prowadzeniem Ogoélne dane zaméwieniowe

zestykow

Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszgcym 99 %, prze- Wersja RIDERSERIES FG, Modut LED z dioda zwrotna,
kazniki ze stykami wymuszonymi zaliczajg sie do spraw- i;i?ei‘;\zs‘l:‘;ivneapiwe sterowania: 6..24 V DC,
dzonych elementow techniki bezpieczenstwa. Mecha- YpE— 3713720000

niczne ustawienie stykdéw wzgledem siebie gwarantuje Typ RIM 2 6,/24VDC GN

zsynchronizowany status tgczenia na obu stykéw. Dzigki GTIN (EAN) 4032248389872

temu w razie awarii (na przyktad w przypadku zespawa- llos¢ 10 szt.

nia styku roboczego wskutek przeciaienia), styk sygna- Status-dostawy — W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
i X X X i Ostatnia data zamoéwienia 2026-10-30T00:00:00+01:00

lizacyjny zachowuje ten sam status tgczenia. Sterownik Produkt alternatywny _ CXX LD 41G

(lub sterownik bezpieczenstwa) wykrywa zagrozony styk i
poréwnuje wartosci zadane z warto$ciami rzeczywistymi.
W przypadku wykrycia réznicy, mozliwe jest podjecie
odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia wyposaze-
nia i ludzkiego zycia.

2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normg EN 61810-3
typ B Sprawdzony komponent technologii bezpieczen-
stwa Pokrycie diagnostyczne w 99 %
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 34.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3583 inch
Wysokos$é 9 mm Wysokos¢ (cale) 0.3543 inch
Szeroko$é 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Masa netto 29g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759
Strona sterownicza
Znamionowe napigcie sterowania 6..24VDC Wskazanie statusu Zielona dioda LED

uk?ad ochronny Dioda zwrotna

Dane ogolne

Barwny czarny

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Normy uUL508 Nr certyfikatu (cURus) E223759
Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
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ECLASS 15.0

27-37-16-92
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Rysunki
Schemat potaczen Rysunek wymiarowany
- 125 mm _9mm

+ AT e =

V74

31 mm

- A2 -

Hiinal

Data sporzadzenia 13.07.2026 01:36:13 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



